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Vid byggande, underhall och reparation av elektriska
anlaggningar och apparater ar testdon helt nédvandiga.
Weidmuiller erbjuder ett komplett sortiment inom
omradet provningsapparater:

Det stracker sig fran strommatningstanger och till uttag
och Fl-testare.. Vid utvecklingen och utformningen tar
Weidmdiller alltid hansyn till anvandarnas dnskemal och
erfarenheter. Darfor ar apparaterna optimerade for den
praktiska anvandningen och mycket palitliga.

Allméanna bestillningsdata

Typ SP 303

Art.nr. 9006890000
Artikelbeteckning Spanningsprovare, Nej
GTIN (EAN) 4032248108459

Frp 1 Stiick
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Weidmiiller 3%

Testverktyg
SP 303

Tekniska data

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Matt och vikter

Bredd 135 mm Byggbredd (tum) 5,315 inch
vikt 15¢g Nettovikt 3bg
Diameter 12 mm

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW64 Mit- och provutrustning

Arbetstemperatur max. 30°C Arbetstemperatur min. -10°C
Indikering optisk Klingbredd (B) 3 mm
Klinglangd 63 mm Kretsprovning Nej
Méatomrade Spanning/AC 220-250V Matomrade Spanning/DC 230V
Klassificeringar

ETIM 3.0 EC000494 ETIM 4.0 EC000494
ETIM 5.0 EC000494 ETIM 6.0 EC000494
UNSPSC 41-11-36-37 eClass 5.1 27-20-03-08
eClass 6.2 27-20-03-08 eClass 7.1 27-20-03-08
eClass 8.1 27-20-03-08 eClass 9.0 27-20-03-08
eClass 9.1 27-20-03-08

Godkannanden

Godkénnanden

ROHS Uppfyllelse
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