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Spanningsprovarens huvuduppgift bestar i att kontrollera
om enhet ar spanningslos. En 2-polig spanningsprovare
ar det enda godkanda provinstrumentet som uppfyller
kraven i arbetsskyddslagen.

* med LED-Display

¢ enligt VDE-norm,

¢ hog toppspanningstalighet,

e ratt testare for alla anvandningsomraden

Allméanna bestillningsdata

Typ VT MASTER

Art.nr. 9918880000

Artikelbeteckning Tvapoliga spanningsprovare typ 1157, Ja - optisk
+ akustisk

GTIN (EAN) 4032248405763

Frp 1 Stiick
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Matt och vikter

Bredd 235 mm Byggbredd (tum) 9,252 inch

Hojd 28 mm Bygghojd (tum) 1,102 inch

Djup 60 mm Byggdjup (tum) 2,362 inch

vikt 181¢g Nettovikt 2729

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW64 Mit- och provutrustning

Arbetstemperatur max. 55 °C Arbetstemperatur min. -15°C

Batterityp Batteri 1,5 V typ AAA Frekvensomrade, max. 65 Hz

Frekvensomrade, min. OHz Indikering LED

Indikering likspanning 12, 24,50, 120, 230, Indikering véaxelspéanning 12, 24,50, 120, 230,
400, 690V 400, 690V

Isoleringskontroll 6 kV Kretsprovning Ja - optisk + akustisk

Markspanning max. 690V AC/DC Markspanning min. 122V

Matomrade Spanning/AC 12-690 V Matomrade Spéanning/DC 690V

Matkretskategori CAT lll 600 V Skyddsklass IP54

Topspanningshallfasthet kontrollerad och godkéand enligt IEC 61243-3:2014 (DIN
6 kV EN 61243-3:2015-08)

Klassificeringar

ETIM 3.0 EC000494 ETIM 4.0 EC000494

ETIM 5.0 EC000494 ETIM 6.0 EC000494

UNSPSC 41-11-36-37 eClass 5.1 27-20-03-08

eClass 6.2 27-20-03-08 eClass 7.1 27-20-03-08

eClass 8.1 27-20-03-08 eClass 9.0 27-20-03-08

eClass 9.1 27-20-03-08

Godkannanden

Godkéannanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Anvandardokumentation

BANL_manual 2pol Tester

Broschyr/Katalog

CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Godkannande/Certifikat/Dokument om

overensstammelse

9918880000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf

Meddelande om produkténdring

PCN-PW641110-20180410-00-A EN

PCN-PW641110-20180410-00-A DE
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