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Produktillustration

Avbildning liknande
TERMSERIES tillbehor omfattar:
e Ersattningsrela
* Sockel
* Sektionsplattor
* Overkopplingar
¢ Inmatningsmoduler

\/comumr

Allméanna bestillningsdata

Typ

TRS 120VAC RC 2CO EMPTY

Art.nr.

1124040000

Artikelbeteckning

TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 2
Véaxlandekontakt, Markstyrspanning: 120 V AC
£10 %, Varaktig strom: 10 A, Skruvanslutning

GTIN (EAN)

4032248906178

Frp

10 Stiick
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Tekniska data

Matt och vikter

Bredd 12,8 mm Byggbredd (tum) 0,504 inch
Hojd 89,6 mm Bygghojd (tum) 3,528 inch
Djup 87.8 mm Byggdjup (tum) 3,457 inch
Nettovikt 42 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max 60 °C Driftstemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 85 °C Lagertemperatur, min. -40 °C
Drifttemperatur -40 °C...60 °C Lagertemperatur -40°C...85 °C
Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Markdata UL

Certifikat nr (cURus) E223759 Omgivningstemperatur (drift), max. 60 °C
Utgangsstrom derating (ohmsk) 6A@60°C,8A@50°C Anslutningsdiameter AWG, min. AWG 26

Anslutningsarea AWG, max.

Typ av ledare

massiv kopparledare,

AWG 14 flertradig kopparledare
Atdragningsmoment, max. 0,4 Nm Nedsmutsningsgrad 2
Ingang
Markstyrspanning 120VAC £ 10 % Statusindikering Gron LED
Skyddskoppling Likriktare, RC-lank RCfilter 94 Q / 100 nF
Ersattningsreldets spolspanning avviker Ersattningsreldets spolspanning
frdn markstyrspanningen Ja 110V DC
Utgang
Markkopplingsspanning 250V AC Varaktig strom 10 A
Kontaktdata
Kontakttyp 2 Vaxlandekontakt
Allmanna uppgifter
Skena TS 35 Fargkod svart
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Isolationskoordinater
Markspanning 300V Overspanningskategori I
Nedsmutsningsgrad 2 Skyddsklass IP20
Spanningshallfasthet, ingang/utgang 1,2 kVess /B s Kryp- och luftstracka ingdng - utgdng =255 mm

Spanningstalighet for intilliggande
kontakter
Stothallspanning

2,5 kVefr
6 kV (1,2/50 ps)

Spanningshallfasthet till montageskena

4 KVesr / 1 Min.

Ytterligare information om godkannanden/normer

Normer

DIN EN 50178

Certifikat nr (cURus)

E223759
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Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning Avisoleringslangd nominellt 8 mm
Atdragningsmoment, max. 0,4 Nm Anslutningsomrade, markarea 1,5 mm?2
Anslutningsomrade, min. 0,14 mm?2 Anslutningsomrade, max. 2,5 mm?2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, entradig min. 0,14 mm? Ledardiameter, entradig max. 2,5 mm?2
Ledardiameter, fintradig, min. 0,14 mm? Ledardiameter, fintradig, max. 2,5 mm?2
Ledardiameter, fintradig, min. (AWG) AWG 26 Ledardiameter, fintradig, max. (AWG) AWG 14
Ledararea, fintradig med @ndhylsor DIN Ledararea, fintradig med andhylsa DIN

46228/4, min. 0,25 mm?2 46228/4, max. 2,5 mm?2
Ledardiameter, fintradig med andhylsa Ledardiameter, fintradig med andhylsaH

(DIN 46228/1), min 0,25 mm? (DIN 46228/1), max. 2,5 mm?2
Ledardiameter, fintradig, 2 klambara Ledardiameter, fintradig, 2 klambara

ledare, min. 0,5 mm? ledare, max. 1T mm?2
Tvilling-andhylsa, min. 0,5 mm?2 Tvilling-andhylsa, max. T mm?2
Klingmatt Gr. PHO Delning i mm (P) 5 mm
Tolkdorn enligt 60 947-1 A1,B1

Klassificeringar

ETIM 5.0 EC001456 ETIM 6.0 EC001456
eClass 6.2 27-37-16-01 eClass 7.1 27-37-16-03
eClass 8.1 27-37-16-03 eClass 9.0 27-37-16-03
eClass 9.1 27-37-16-03

Godkannanden

Godkéannanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Anvandardokumentation

Operating Instructions

Broschyr/Katalog

CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN

Godkannande/Certifikat/Dokument om
overensstammelse

DE_PA5600_160414_006.pdf

Teknikuppgifter

EPLAN, WSCAD

Teknikuppgifter Data

STEP
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Kopplingsbild Dimensional drawing
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Miscellaneous
0 I | I |
Blank = contact material AgNi
T = TERMSERIES }J AGSNO = contact material AgSn0
16 A = 16 A version
R = Relay HC = High current {AgSnO)
0=SSR HCP = HC + Premaking contact (AgSn0 + W)
X = Supply terminal C1D2 = Class 1 Division 2
EMPTY = Empty sockets
S = Screw
Z = Tension |Blank = No plating
Control voltage / AU = Gold plated contact
color-marking Relay
EE5VDC [J120VUC 1C0 = 1 Change over / SPDT
12 VDC [J230VUC 2C0 = 2 Change over / DPDT
24 VDC {120 VAC RC (RC-Filter) TNO = 1 Normal open / SPST
[J24 VUC [ 230 VAC RC (RCFilter) ACT =1 Normal open / SPST
148 VUC []24 - 230 VUC Solid-State-Relay
(160 vuC 48 VDCO, 1A = 3..48 VDC/ 100 mA
UC=AC/oC 24 VDC2A = 3..33VDC/2 A
230 VAC1A = 24 VAC...250 VAC/1A
24VDC3,5A=3..33VDC/3,5A
24 VDC5A =3..33VDC/5A

Typnycklar
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