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Avbildning liknande

Stiftlister i glasfiberforstarkt plast med rak utgangsriktning
optimerade for vaglodning. Flansvarianten (F) kan skruvas
pa respektive motdel eller kretskortet. Genom att anvanda
lodflansvarianten (LF) behovs ingen extra skruv for lasning
mot kretskortet. Samtidigt skyddas l6dstallena mot
mekanisk pafrestning. Stiftlisterna kan kodas manuellt
eller bestallas forkodade. HC = hogstrom.

Allméanna bestillningsdata

Typ SL 5.08HC/18/180 3.2SN BK BX
Art.nr. 1148450000
Artikelbeteckning Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan,

THT lodanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 18,
180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, svart,

Box
GTIN (EAN) 4032248935208
Frp 20 Stick
Produktparametrar IEC: 400V /24 A
UL: 300V / 185 A
Férpackning Box
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OMNIMATE Signal - serie BL/SL 5.08
SL 5.08HC/18/180 3.2SN BK BX

Tekniska data

Matt och vikter

Bredd 91,44 mm Byggbredd (tum) 3,6 inch
Hojd 15,2 mm Bygghojd (tum) 0,598 inch
Hojd lagstbyggande 12 mm Djup 8.5 mm
Byggdjup (tum) 0.335 inch Nettovikt 4,494 g
Packaging

Forpackning Box VPE-langd 0
VPE-bredd 0 VPE-hojd 0
Systemparametrar

Produktfamilj

OMNIMATE Signal - serie
BL/SL 5.08

Anslutningstyp

Kretskortanslutning

Montering pa kretskortet THT I6danslutning Delning i mm (P) 5,08 mm
Delning i tum (P) 0.2 inch Anslutningsvinkel 180°

Antal poler 18 Antal 16dstift per pol 1

Lodstiftlangd (1) 3,2 mm Tolerans for stiftlangd +0,1/-0,3 mm
Tolerans for lodstiftsposition + 0,20 mm Dimensioner for lodstift d = 1,2 mm, oktagonal
Dimensioner for 16dstift = d-tolerans 0/-0,03 mm Diameter bestyckningshal (D) 1,3 mm
Tolerans diameter bestyckningshal (D) + 0,1 mm L1imm 86,36 mm
L1itum 3,4 inch Antal rader 1

Polradstal 1 Koderbar Ja

Stickcykler 25 Max. instickskraft/pol 10N

Max. dragkraft/pol 75N

Materialdata

Isoleringsmaterial PA GF Fargkod svart

Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isoleringsmaterialgrupp Il

CTl > 550 Isolationshéllfasthet >10%Q
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 GWEFI 960 °C
Kontaktmaterial CuMg Kontaktyta fortennad

Skiktstruktur for I16danslutningen

1-3 um Ni / 2-4 ym Sn
matt

Skiktstruktur for stiftkontakten

1-3 um Ni / 2-4 ym Sn
matt

Lagertemperatur, min. -25°C Lagertemperatur, max. 55 °C
relativ fuktighet vid lagring, max 80 % Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C Temperaturomrade Montage, min. -25°C
Temperaturomrade Montage, max. 100°C

Markdata enligt CSA

Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V

Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V

Markstrom (anvandargrupp B / CSA)

185 A

Markstrom (anvandargrupp D / CSA)

186 A

Skapandedatum den 11 juli 2019 07:40:15 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska andringar férbehallna



>

OMNIMATE Signal - serie BL/SL 5.08
SL 5.08HC/18/180 3.2SN BK BX

Tekniska data

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Mairkdata enligt UL 1059

Institut (cURus)

C Us

Certifikat nr (cURus)

E60693
Markspanning (anvandargrupp B / UL Markspanning (anvandargrupp D / UL
1059) 300V 1059) 300V
Markstrom (anvandargrupp B / UL Markstrom (anvandargrupp D / UL
1059) 185 A 1059) 10A

Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser
maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.

Mairkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984

Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 24 A

Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 19 A

Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 21A

Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C)

Markspanning vid overspanningsk./

16,6 A Nedsmutsningsgrad 1l/2 400V
Markspanning vid overspanningsk./ Markspanning vid overspanningskat./
Nedsmutsningsgrad Ill/2 320V Nedsmutsningsgrad Ill/3 250V
Mérkspanning vid oéverspanningsk./ Maérkspanning vid 6verspanningsk./
Nedsmutsningsgrad 11/2 4 kv Nedsmutsningsgrad Ill/2 4 kV
Markstotspanning vid 6verspanningsk./
Nedsmutsningsgrad 11l/3 4 kv
Klassificeringar
ETIM 4.0 EC002637 ETIM 5.0 EC002637
ETIM 6.0 EC002637 eClass 6.2 27-26-07-04
eClass 7.1 27-44-04-02 eClass 8.1 27-44-04-02
eClass 9.0 27-44-04-02 eClass 9.1 27-44-04-02
Anmairkningar

Anmarkningar

* Ytterligare farger finns pa forfragan.
¢ Forgyllda kontaktytor pa forfragan
* Markstrom relaterad till markarea och min. antal poler.

¢ P pa ritningen = raster

* Markdata avser respektive byggdel. Luft- och krypstrackor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de

relevanta normerna.

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda standarder
och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet
med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan bedémas pa begéran.

Godkannanden

Godkannanden

cx=
A >

ROHS

Uppfyllelse
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Dimensional drawing Produktfordel
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Dimensions without tolerances are no check dimensions The English version is binding
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.



