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Produktillustration

RoH'/

VGOMPLIANT

Fjaderanslutning med fjaderteknik

Fjaderteknik ar ett universellt kontaktsystem for

alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska
flexibilitetsniva gor klamfjadern till en I6nsam alternativ
anslutning.

Allméanna bestillningsdata

Typ ZP 2.5/1AN/QV/16

Art.nr. 1815340000

Artikelbeteckning Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248370146

Frp 10 Stick
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Matt och vikter

Bredd 81,6 mm Byggbredd (tum) 3,213 inch
Hojd 23 mm Bygghojd (tum) 0,906 inch
Djup 41 mm Byggdjup (tum) 1,614 inch
Nettovikt 60,89
Temperaturer
Lagertemperatur, max. 40°C Lagertemperatur, min. 10°C
Lagertemperatur 10°C..40°C Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Klambara ledare (Markanslutning)
Anslutningsomrade, max. 4 mm?2 Anslutningsomrade, min. 0,13 mm?2
Anslutningsriktning ovre Anslutningstyp Fjaderanslutning
Antal anslutningar 16 Avisoleringslangd 18 mm
Klingmatt 6 x 3,6 mm Ledararea, entradig, max. 4 mm?2
Ledararea, entradig, min. Ledararea, fintradig med andhylsa DIN

0,6 mm2 46228/1, max. 2,5 mm?2
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN Ledararea, fintradig med andhylsa DIN
46228/1, min. 0,5 mm2 46228/4, max. 2,5 mm?2
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN Ledardiameter, AWG, max
46228/4, min. 0,5 mm? AWG 4
Ledardiameter, AWG, min. AWG 14 Ledardiameter, fintradig, min. 0,5 mm2
Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2 Tolkdorn enligt 60 947-1 A2
Markdata
Markarea 2,5 mm?2 Markspanning 1000V
Markspanning till grannklamman Max. spanning for klamfaste &amp;

500V jackbart system 690V
Markstrom 24 A Strom med max. ledare 24 A
Genomgangsmotstand enligt IEC Markstétspanning
60947-7-x 21,28 mQ 8 kV
Markstotspanning till grannklamman 6 kV
Mairkdata enligt CSA
Certifikat-Nr. (cCSAus) 154685-1460993 Ledardiameter max. (cCSAusX) 12 AWG
Ledardiameter, min. (cCSAusX) 26 AWG Spanning Gr C (cCSAus) 300V
Spanning Gr D (cCSAus) 600V Strom Gr C (cCSAus) 20 A
Strom Gr D (cCSAus) 5A
Markdata enligt UL
Certifikat nr (cURus) E60693 Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 12 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG Spéanning grupp C (cURus) 300V
Spéanning grupp D (cURus) 600V Strom Gruppr D (cURus) 5A
Strom grupp C (cURus) 20 A
Materialdata
Material Wemid Fargkod morkbeige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
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Matt
Utskjutande matt TS 35 42 mm
Systemparametrar
Utférande Set med kontaktdon, Andplatta kravs

Antal vaningar
Nivaer internt 6verkopplade

Overkoppling, jackbar,

Fjaderanslutning Nej
1 Antal klamstallen per vaning 1
Nej PE-anslutning Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar

1

Monteringsanvisning

Direktmontage

Monteringstyp instucken Oppna sidor sluten
Klassificeringar
ETIM 5.0 EC000491 ETIM 6.0 EC002848
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 6.2 27-14-92-14
eClass 7.1 27-14-03-05 eClass 8.1 27-14-11-51
eClass 9.0 27-14-11-92 eClass 9.1 27-14-11-92
Godkannanden
Godkannanden ' e
SPp- | — EMA
us'—/ EUR
G us P
ROHS Uppfyllelse
Downloads

Anvandardokumentation

StorageConditionsTerminalBlocks

Broschyr/Katalog

CAT 1 TERM 16/17 EN

Teknikuppgifter

EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Teknikuppgifter Data

STEP
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