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Produktillustration

v:omum

Fjaderanslutning med fjaderteknik

Fjaderteknik ar ett universellt kontaktsystem for

alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska
flexibilitetsniva gor klamfjadern till en I6nsam alternativ
anslutning.

Allméanna bestillningsdata

Typ

ZS12.5-2/2X2AN/G20/LD1

Art.nr.

1867440000

Artikelbeteckning

GTIN (EAN)
Frp

Z-Serie, Sakringsradplint, Méarkarea: 2.5 mm?,
Fjaderanslutning, svart, Direktmontage
4032248438778

20 Stiick
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Matt och vikter

Bredd 12,2 mm Byggbredd (tum) 0,48 inch
Hojd 68 mm Bygghojd (tum) 2,677 inch
Djup 55 mm Byggdjup (tum) 2,165 inch
Byggdjup inkl. montageskena 55,6 mm Nettovikt 25,67 g
Temperaturer
Lagertemperatur, max. 40°C Lagertemperatur, min. 10°C
Lagertemperatur 10°C..40°C Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Indikeringsenhet
Drivspanning for indikeringen, max. 36V Drivspanning for indikeringen, min. 0V
Spéanningstyp for indikeringen AC/DC
Klambara ledare (Markanslutning)
Anslutningsomrade, max. 4 mm?2 Anslutningsomrade, min. 0,13 mm?2
Anslutningsriktning lutande Anslutningstyp Fjaderanslutning
Antal anslutningar 2 Avisoleringslangd 10 mm
Klingmatt 6 x 3,6 mm Ledararea, entradig, max. 4 mm?2
Ledararea, entradig, min. Ledararea, fintradig med andhylsa DIN

0,6 mm2 46228/1, max. 2,5 mm?2
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN Ledararea, fintradig med andhylsa DIN
46228/1, min. 0,5 mm2 46228/4, max. 2,5 mm?2
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN Ledardiameter, fintradig, min.
46228/4, min. 0,5 mm?2 0,5 mm?2
Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2 Tolkdorn enligt 60 947-1 A3
Klambara ledare (ytterligare anslutning)
Anslutningsomrade, ytterligare Anslutningsomrade, ytterligare
anslutning, max. 4 mm? anslutning, min. 0,5 mm2
Anslutningsriktning lutande Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Fjaderanslutning

Antal anslutningar, ytterligare anslutning 2

Avisoleringslangd, ytterligare anslutning

10 mm

Ledardiameter, AWG, ytterligare

Ledardiameter, AWG, ytterligare

anslutning, max. AWG 12 anslutning, min. AWG 26
Ledardiameter, entradig, ytterligare Ledardiameter, entradig, ytterligare

anslutning, max. 4 mm? anslutning, max. 4 mm?2
Ledardiameter, entradig, ytterligare Ledardiameter, entradig, ytterligare

anslutning, min 0,5 mm?2 anslutning, min. 0,5 mm2
Ledardiameter, fintradig med andhylsa Ledardiameter, fintradig med andhylsa

DIN 46228/1, ytterligare anslutning, DIN 46228/1, ytterligare anslutning,

max. 2,5 mm? min. 0,5 mm?2
Mejselmatt, ytterligare anslutning 6 x 3,5 mm Markarea ytterligare anslutning 2,5 mm?2
Markdata

Markarea 2,5 mm? Markspanning 36V
Markspanning till grannklamman 500V Markstrom 10 A
Strom med max. ledare 10 A Normer IEC 60947-7-3
Genomgangsmotstand enligt IEC Markstotspanning

60947-7-x 1,33 mQ 4 kV
Nedsmutsningsgrad 3
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Mairkdata enligt CSA
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Certifikat nr. (CSA)

200039-1152892

Ledararea max. (CSA)

12 AWG

Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Mairkdata enligt UL
Certifikat nr (cURus) E60693 Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 12 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG Spéanning grupp C (cURus) 300V
Spéanning grupp D (cURus) 600V Strom Gruppr D (cURus) 5A
Strom grupp C (cURus) 10 A
Materialdata
Material Wemid Fargkod svart
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Sakringsklamma
Drivspanning max. Forlusteffekt for overlast- och
kortslutningsskydd for en blandad
36V konfiguration 1,6 Wvid6,3A@41°C

Forlusteffekt for overlast- och

kortslutningsskydd for en individuell

Indikering

konfiguration 2,5Wvid6,3A@39°C LED
Sakringshallare (Hallarinsats) skruvbar Sakringsinsats G-Si. b x 20
Spanningstyp for indikeringen AC/DC
Systemparametrar
Utférande Fjaderanslutning, Andplatta kravs

Sakringselement,

med LED, for jackbar

overkoppling, 6ppen pa en

sida Ja
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Nej
Skena TS 35 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Monteringsanvisning Direktmontage Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 3.0 EC000899 ETIM 4.0 EC000899
ETIM 5.0 EC000899 ETIM 6.0 EC000899
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-16
eClass 6.2 27-14-11-16 eClass 7.1 27-14-11-16
eClass 8.1 27-14-11-16 eClass 9.0 27-14-11-16
eClass 9.1 27-14-11-16
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Godkannanden

Godkénnanden

ROHS Uppfyllelse
Downloads

Anvandardokumentation

StorageConditionsTerminalBlocks

Broschyr/Katalog

CAT 1 TERM 16/17 EN

Godkannande/Certifikat/Dokument om
overensstammelse

Teknikuppgifter

DE_PT1143_20160418_1450_ISSUEO1.pdf
EPLAN, WSCAD

Teknikuppgifter Data

STEP

Sakerhetsnotering

Sakerhetsanvisning

Safety Information
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