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Fax: +49 5231 14-292083
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Produktillustration

Avbildning liknande
Fjaderanslutning med fjaderteknik
Fjaderteknik ar ett universellt kontaktsystem for
alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska
flexibilitetsniva gor klamfjadern till en Ionsam alternativ
anslutning.

Allméanna bestillningsdata

Typ STGH O.ZA ZRV2.5

Art.nr. 1907010000

Artikelbeteckning Z-Serie, Flervanings-radplint, 5.15 mm, morkbeige,
morkbeige, Direktmontage

GTIN (EAN) 4032248530779

Frp 50 Stick
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http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=sv&ObjectID=1907010000

Weidmiiller 3%

Z-Serie
STGH O0.ZA ZRV2.5

Tekniska data

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Matt och vikter

Bredd 5,175 mm Byggbredd (tum) 0,203 inch
Hojd 31,5 mm Bygghojd (tum) 1,24 inch
Djup 24,2 mm Byggdjup (tum) 0,953 inch
Nettovikt 1,799¢g

Temperaturer

Lagertemperatur, max. 40 °C Lagertemperatur, min. 10°C
Lagertemperatur 10°C..40°C Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120°C

Klambara ledare (Markanslutning)

Anslutningstyp Stickanslutning

Markdata

Maérkarea 2,5 mm?

Materialdata

Material Wemid Fargkod morkbeige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utférande Kapans underdel

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage

Klassificeringar

ETIM 3.0 EC000897 ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897 ETIM 6.0 EC000897
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-18
eClass 6.2 27-14-11-20 eClass 7.1 27-14-11-20
eClass 8.1 27-14-11-20 eClass 9.0 27-14-11-20
eClass 9.1 27-14-11-20

Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
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Z-Serie Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

STGH 0.ZA ZRV2.5 Singonbergstialte
Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
TeanSka data www.weidmueller.com
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