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Produktillustration

Klippon® Connect med klambygelteknik

Den hoga tillforlitligheten och designvariationen for
plintarna med klambygelanslutning gor planeringen
enklare och optimerar driftsdkerheten. Klippon® Connect
erbjuder ett beprovat svar pa en serie av olika krav.

Allméanna bestillningsdata

Typ WZAD 70N

Art.nr. 1964830000
Artikelbeteckning W-serien, Extraanslutning
GTIN (EAN) 4032248651474

Frp 5 Stiick
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W-serien
WZAD 70N

Tekniska data

Matt och vikter

Bredd 12,5 mm Byggbredd (tum) 0,492 inch
Hojd 30,5 mm Bygghojd (tum) 1,201 inch
Djup 63 mm Byggdjup (tum) 2,48 inch
Nettovikt 26 g
Temperaturer
Lagertemperatur, max. 40°C Lagertemperatur, min. 10°C
Lagertemperatur 10°C..40°C Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Klambara ledare (Markanslutning)
Anslutningsarea, flertradig, max. 6 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, min. 0,3 mm?2
Anslutningsomrade, max. 10 mm2 Anslutningsomrade, min. 0,3 mm2
Anslutningsriktning pa sidan Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 1 Ledararea, entradig, max. 10 mm2
Ledararea, entradig, min. Ledararea, fintradig med andhylsa DIN

0,3 mm?2 46228/1, max. 6 mm?2
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN Ledararea, fintradig med andhylsa DIN
46228/1, min. 0,3 mm?2 46228/4, max. 6 mm?2
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN Ledardiameter, fintradig, min.
46228/4, min. 0,3 mm?2 0,3 mm?2
Ledardiameter, fintradig, max. 6 mm?2 Tolkdorn enligt 60 947-1 Ab
Markdata
Markarea 6 mm?2 Markspanning 800V
Maérkstrom 41 A Strom med max. ledare 41 A
Normer IEC 60947-7-1 Markstotspanning 8 kV
Nedsmutsningsgrad 3
Markdata enligt CSA
Certifikat nr. (CSA) 200039-1057876 Ledararea max. (CSA) 8 AWG
Ledararea min. (CSA) 24 AWG Spéanning grupp B (CSA) 600V
Spéanning grupp C (CSA) 600V Strom Gr B (CSA) 50 A
Strom Gr C (CSA) 50 A
Markdata enligt UL
Certifikat nr (cURus) E60693 Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 8 AWG

Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 24 AWG Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 8 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 24 AWG Spéanning grupp B (cURus) 600V
Spéanning grupp C (cURus) 600V Strom grupp B (cURus) 50 A
Strom grupp C (cURus) b0 A

Materialdata

Material Wemid Fargkod morkbeige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
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Systemparametrar
Utférande Extraanslutning Andplatta kravs Nej
Antal vaningar 1 Antal klamstéllen per vaning 1
ytterligare tekniska data
Monteringsanvisning Genomforing,

Direktmontage
Klassificeringar
ETIM 3.0 EC000897 ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897 ETIM 6.0 EC002848
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-45
eClass 6.2 27-14-92-14 eClass 7.1 27-14-92-14
eClass 8.1 27-14-92-14 eClass 9.0 27-14-11-92
eClass 9.1 27-14-11-92
Godkannanden
Godkannanden

LY us

ROHS Uppfyllelse
Downloads

Anvandardokumentation

StorageConditionsTerminalBlocks

Broschyr/Katalog

CAT 1 TERM 16/17 EN

Teknikuppgifter

EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Teknikuppgifter Data

STEP
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