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Produktillustration

Avbildning liknande

PUSH IN - Den innovativa anslutningsteknologin fran
Weidmuiller forenklar och snabbar upp ledaranslutningen.
Fordelar for anvandaren och anvandningen:

* Hog packningstéathet pa grund av mycket lag
komponenthdjd. Stick in de forberedda ledarna - klart
* Hog packningstathet med den kompakta
tvavaningsstiftlisten SCDN/SCDN-THR

* Forenklad hantering till foljd av integrerade
tryckknappar for 6ppning av klamenheten

* Intuitiv hantering genom entydig markning av
ledarinféring och mandoverstalle.

* Verktygsfri lasning och frigivning vid anvandning av
Weidmiillers patenterade l6sgoéringsarm (LR)
Weidmiillers kontaktdon, raster 3,81 mm (0,15 tum),
ar kompatibla med layouten for vanliga kontaktdon, ar

Allméanna bestillningsdata
koderbara och har plats for méarkning.

Typ BCF 3.81/17/180 SN OR BX
Art.nr. 1969240000
Artikelbeteckning Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp,

3.81 mm, Antal poler: 17, 180°, PUSH IN,
Fjaderanslutning, Anslutningsomrade, max. : 1.5

mm?2, Box
GTIN (EAN) 4032248678020
Frp 50 Stick
Produktparametrar IEC: 320V /175A/0.14-1.5 mm?
UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 16
Férpackning Box
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Matt och vikter

Bredd 64,86 mm Byggbredd (tum) 2,554 inch
Hojd 7,9 mm Bygghojd (tum) 0,311 inch
Djup 22 mm Byggdjup (tum) 0,866 inch
Nettovikt 10,96 g

Packaging

Forpackning Box VPE-langd 495 mm
VPE-bredd 355 mm VPE-hojd 182 mm

Karakteristiska systemvirden

Produktfamilj

OMNIMATE Signal - serie
BC/SC 3.81

Anslutningstyp

Faltanslutning

Ledaranslutningsteknik PUSH IN, Fjaderanslutning Delning i mm (P) 3,81 mm
Delning i tum (P) 0,15 inch Ledarutgangsriktning 180°
Antal poler 17 L1imm 60,96 mm
L1itum 2,4 inch Antal rader 1
Polradstal 1 Markarea 1T mm?2
Beroringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersaker Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20
Genomgangsmotstand (6) 6,00 mQ Koderbar Ja
Avisoleringslangd 9 mm Mandoverkraft manoverelement, max. 40N
Skruvmejselklinga 04x25 Skruvmejselklinga Norm DIN 5264
Stickcykler 25 Max. instickskraft/pol 8N
Max. dragkraft/pol 7N
Materialdata
Isoleringsmaterial PA 66 GF 30 Fargkod orange
Farg manoverelement svart Material mandverelement PPA GF
Fargtabell (jamforbar) RAL 2000 Isoleringsmaterialgrupp Il
CTl > 550 Isolationshéllfasthet >10%Q
Bréannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 GWFI 960 °C
Kontaktmaterial Kopparlegering Kontaktyta fortennad
Skiktstruktur for stiftkontakten 4-8 ym Sn matt Lagertemperatur, min. -25°C
Lagertemperatur, max. b5 °C relativ fuktighet vid lagring, max 80 %
Driftstemperatur, min. -50°C Driftstemperatur, max 120°C
Temperaturomrade Montage, min. -25°C Temperaturomrade Montage, max. 120°C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsomrade, min. 0,14 mm?2
Anslutningsomrade, max. 1,5 mm?2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 16
entradig, min. HO5(07) V-U 0,14 mm?2
entradig, max. HO5(07) V-U 1,5 mm?2
fintradig, min. HO5(07) V-K 0,14 mm?2
fintradig, max. HO5(07) V-K 1,5 mm?2
med AEH med krage DIN 46 228/4, 0,25 mm?2
min.
med andhylsa med krage DIN 46 1 mm?2
228/4, max.

0,25 mm?2

med andhylsa enligt DIN 46 228/1,
min.
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med andhylsa enligt DIN 46 228/1,
max.

1,5 mm?2

Plugmaétare enligt EN 60999 ax b;

2,4mmx 1,5 mm; 1,9mm

Anslutningsbar ledare

Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.5 mm?2
AEH Avisoleringslangd nominell 12 mm
Avisoleringslangd nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0,75 mm?
AEH Avisoleringslangd nominell 12 mm
Avisoleringslangd nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1 mm?2
AEH Avisoleringslangd nominell 12 mm
Avisoleringslangd nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0,34 mm?2
AEH Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm

Referenstext

The outside diameter of the plastic collar should not be larger than the pitch (P).

Max. anslutningsomrade

1,5 mm?2

Mairkdata enligt CSA

Institut (CSA)

P

Certifikat nr. (CSA)

200039-1121690

Markspanning (anvéandargrupp B / CSA) 300 V

Markspanning (anvéndargrupp C / CSA) 50 V

Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 11TA
Markstrom (anvandargrupp C / CSA) 1TA Markstrom (anvandargrupp D / CSA) 11TA
Ledardiameter AWG, min. AWG 26 Ledardiameter AWG, max. AWG 16
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Markdata enligt UL 1059
Institut (cURus) Certifikat nr (cURus)

c u s E60693
Markspanning (anvandargrupp B / UL Maéarkspanning (anvandargrupp D / UL
1059) 300V 1059) 300V
Markstrom (anvandargrupp B / UL Markstrom (anvandargrupp D / UL
1059) 10 A 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26 Ledardiameter AWG, max. AWG 16

Hanvisning till godkdnnandevarden

Specifikationerna avser
maxvarden. For detaljer -
se typgodkannandeintyg.
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Mairkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 17,5 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 17,5 A Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 17,5 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) Markspanning vid overspanningsk./

16,3 A Nedsmutsningsgrad I1/2 320V
Markspanning vid overspanningsk./ Markspanning vid overspanningskat./
Nedsmutsningsgrad Ill/2 160V Nedsmutsningsgrad Ill/3 160V
Markspanning vid overspanningsk./ Markspanning vid overspanningsk./
Nedsmutsningsgrad 11/2 2,5 kV Nedsmutsningsgrad Ill/2 2,5 kV
Markstotspanning vid 6verspanningsk./ Korttidstromhallfasthet
Nedsmutsningsgrad 11l/3 2,5 kv 3x1smit76 A
Klassificeringar
ETIM 4.0 EC002637 ETIM 5.0 EC002637
ETIM 6.0 EC002638 UNSPSC 30-21-18-10
eClass 5.1 27-26-07-04 eClass 6.2 27-26-07-04
eClass 7.1 27-44-04-02 eClass 8.1 27-44-04-02
eClass 9.0 27-44-03-09 eClass 9.1 27-44-03-09
Anmairkningar
Anmarkningar  Ytterligare farger finns péa forfragan.

* Vi rekommenderar crimpform A for andhylsor med crimpverktyg PZ 1, 5 (bestalln.nr. 9005990000) eller PZ

6/5 (bestélln.nr. 901 1460000) for de storre ledarareorna.

* Markstrom relaterad till markarea och min. antal poler.

¢ AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1

* AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4

¢ P pa ritningen = raster

* Markdata avser respektive byggdel. Luft- och krypstréackor till
relevanta normerna.

andra byggdelar skall utformas i enlighet med de

 Ledare lampliga for anslutning: 1,5 mm?2 med andhylsa med plastkrage, DIN 46 228/1, med en
markspanning av 125 V/2,5 kV med lll/3 eller 250 V/2,5 kV med II/2

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda standarder
och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet

med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna

kan bedémas péa begéran.

Godkannanden
Godkannanden

P |
ROHS Uppfyllelse
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Downloads
Anvandardokumentation BPZL_PUSH_IN_Connectors_BCF_3_81_EN
Broschyr/Katalog FL DRIVES EN

MB DEVICE MANUF. EN

FL DRIVES DE

CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
FL BUILDING SAFETY EN
FL APPL LED LIGHTING EN
FL INDUSTR.CONTROLS EN
FL MACHINE SAFETY EN
FL HEATING ELECTR EN

FL APPL_INVERTER EN
FL_BASE_STATION_EN

FL ELEVATOR EN

FL POWER SUPPLY EN

FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

Godkannande/Certifikat/Dokument om CB Certificate

overensstammelse CB Testreport

Declaration of the Manufacturer
Teknikuppgifter EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data STEP
White Paper ledaranslutning Download Whitepaper
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Dimensional drawing

Exempel pa anvandning
SOLID WIRE WITH FERRULE
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Solid PUSH IN contact
Safe and durable
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MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

BCF 3.81/.../180 ...(2,3,4 POLE) BCF 3.81/.../180LR ...

@ WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.

WEITERGABE SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT- , GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.

THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICID AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
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