
Material Polyester (PET)

Färg Svart (BK)

Temperaturområde -50°C till +150°C  (+200°C korta stunder)

Smältpunkt +250°C

Syreindex 34 % (NF G 07-128)

K a b e l s k y d d s s y s t e m

F lä tad  skydds s t rumpa
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Helagaine HLB: Expansionen gör det möjligt. Endast tre storlekar, i en praktisk box, för nästan alla standard
diametrar.

Appliceringsmetod

Fransning av flätningen kan undvikas genom

att värmeklippa strumpan.

Helagaine HLB täcker ett stort urval av applikationer med endast tre storlekar.

Helagaine HLB
Egenskaper och fördelar

Endast tre storlekar av den mångsidiga flätade

skyddsstrumpan HLB täcker ett brett områ-

de av applikationer med diameter från 5 mm

till 54 mm. Helagaine HLB är en flätad skydds-

strumpa gjord av polyester. Värt att notera

är dess 3:1 expansion. Stora skillnader i dia-

meter, exempelvis stickkontakter, är lätta att

hantera.

Strumpan levereras i praktiska 10 meters

rullar i boxar som enkelt lagrar och skyddar

strumpan. Fästningen inuti gör doseringen

enkel för att få ut önskad längd.

Användningsområde

Den praktiska doseringsboxen, samt ett brett

område av applikationer med endast några

få storlekar, gör Helagaine HLB till en idea-

lisk partner hemma eller professionellt.

Kablar i HiFi system, presentationsutrustning

eller inom industrin kan kablar skyddas

effektivt. Helagaine skyddar kablar mot

nötning.

Art-nr Typ Ø D
Bunt Ø

min
Bunt Ø

max
Rullängd

(m)

170-80150 HLB15 15 5 21 10

170-80250 HLB25 25 10 30 10

170-80350 HLB35 35 18 54 10

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

För mer information om
HSG0 värmekapverktyg,
se sida 274.
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