Markning fér kabel och ledning

IT och IMP markesplattor
Egenskaper och férdelar

Vid underhall och reparationer kan IT och
IMP markesplattor markas med etiketter
skrivna i en termalskrivare. Detta &r ett ut-
markt satt for ingenjorer att spara repara-
tionsarbeten eller for enkel markning efter
anslutning.

Design och utskrift av de sjalvhaftande eti-
ketterna kan gdras med hjélp av var mjukvara
Tagprint Pro.

Alla kabeldiametrar kan markas oberoende
langd pa valt buntband. Max buntdiameter
ar 7,4 mm.

Vid behov kan markplattorna IT och IMP
skrivas pa direkt med T82 méarkpennor. De
kan ocksa tryckas pa genom en varmestampel-
process. Kontakta oss for mer information.

Séker identifiering av obegrédnsat antal kabelbuntdiametrar.

Gk Materialdata

S © vTv Material | Polyamid 6.6 (PA66)

@} o] | Firg | Naturell (NA), Svart (BK)
Lé. Temperaturomrédeﬁ’_-40°c till +85°C

IT1, IMP (+105°C i 500 tim.)
' 1
Brannbarhetsklass uL94 v2

Teknisk tabell

Langd | Bredd Bandbr Forp For
Art-nr E-nr Typ Farg (L) (w) max. (G) innehall etiketter
151-42119 15164 55 |IT1 Naturell (NA) 44,0 19,00 4,8 100 TAG28-16TD1
151-00062 - T Naturell (NA) 44,0 19,00 4,8 100 TAG28-16TD1
151-42159 - IMP1.5 Naturell (NA) 38,1 19,10 4,8 100 TAG18-16TD1
151-42229 - IMP2 Naturell (NA) 19,01 50,8 4,8 100 TAG43-16TD1
151-42259 15 164 66 |IMP2.5 Naturell (NA) 19,01 63,5 4,8 100 TAG43-16TD1
151-42269 - IMP2.5 Naturell (NA) 44,45 63,5 4,8 100 TAG43-41TD1
151-42359 15 164 68 |IMP3.5 Naturell (NA) 19,01 88,90 4,8 100 TAG68-16TD1
Maérkpennor T82
500-50820 - T82S-BK Svart (BK) - - - 2 -
500-50822 - T82R-RD R&d (RD) - - - 2 -

Alla dimensioner i mm. Med reservation for tekniska andringar.

VG OBS! Alla produkter som ér listade har inte dessa godkdnnanden! Fér produktspecifika godkannanden se kapitlet
Kompletterande Information.
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