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Bruksanvisning for natverksanvandare innehaller information
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Definitioner av symboler

Foljande ikon anvands i hela bruksanvisningen:

Symbolen indikerar information eller riktlinjer som bor féljas. Det finns annars risk
VIKTIGT for skada, eller problem med driften.

OBS Markningen anvands for anmarkningar med information eller riktlinjer som hjalper
dig att forsta och anvanda produkten pa ett mer effektivt satt.

Varumarken

Android ar ett varumarke som tillhér Google Inc.

Google Play ar ett varumarke som tillhér Google Inc.

BROTHER ar antingen ett varumarke eller ett registrerat varumarke som tillhér Brother Industries, Ltd.
Windows ar ett registrerat varumarke som tillhdr Microsoft Corporation i USA och andra lander.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod touch, iPad och Safari ar varumarken som tillhér Apple Inc. och
ar registrerade i USA och andra lander.

Wi-Fi och Wi-Fi Alliance ar registrerade varumarken som tillhér Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA och WPA2 ar varumarken som tillhér Wi-Fi Alliance.

For varje foretag vars program omnamns i den har bruksanvisningen finns ett licensavtal med avseende
pa de upphovsrattsskyddade programmen i fraga.

Alla varumarkesnamn och produktnamn som finns pa Brother-produkterna, relaterade dokument och
annat material ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhor respektive foretag.



VIKTIG ANMARKNING

B Ga till Brother Solutions Center http://solutions.brother.com/ och klicka pa [Bruksanvisningar] pa din
modellsida for att hamta fler handbdcker.

B Denna produkt ar endast godkand fér anvandning i inképslandet. Anvand inte produkten i andra lander
an inkdpslandet eftersom det kan medféra problem med den tradlésa telekommunikationen och
stromspanningen.

B Windows Vista® motsvarar i detta dokument alla versioner av Windows Vista®.
® Windows® 7 motsvarar i detta dokument alla versioner av Windows® 7.

® Windows® 8 motsvarar i detta dokument alla versioner av Windows® 8.

® Windows® 8.1 motsvarar i detta dokument alla versioner av Windows® 8.1.

m Windows Server® 2008 motsvarar i detta dokument alla versioner av Server® 2008
och Windows Server® 2008 R2.

B Windows Server® 2012 motsvarar i detta dokument alla versioner av Windows Server® 2012
och Windows Server® 2012 R2.

B Alla modeller ar inte tillgangliga i alla lander.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Med ensamrétt.
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Inledning
Konfigurera ett Wireless Direct-natverk




Inledning

Oversikt

Med Wireless Direct kan du konfigurera ett sakert tradlost natverk mellan Brother-skrivaren och en mobil
enhet, till exempel en Android ™-enhet, iPhone, iPod touch eller iPad, utan att det behdvs nagon atkomstpunkt.

1 Mobil enhet
2 Brother-skrivaren

OBS
» Wi-Fi-enheten fungerar som atkomstpunkt.

« Nar du anvander Wireless Direct kan Brother-skrivaren kommunicera tradlost med den mobila enheten.

* Det gar inte att anvanda Infrastrukturlage och Wireless Direct pa samma gang. Om du inaktiverar en
av funktionerna aktiveras den andra.



Inledning

Maskinvarukrav

Kompatibla operativsystem

Operativsystem
Android™ iOS
2.3 eller senare 6.0 eller senare

Hamta och installera program som kan anvandas pa mobila
enheter

Brother har flera olika program som kan anvandas med skrivaren, bland annat sadana som du kan anvanda
for att skriva ut direkt fran en Apple-iPhone, -iPad, -iPod touch eller Android ™-enhet och program som du kan
anvanda for att tradldst overfora till exempel mallar, symboler och databaser fran en dator till Brother-skrivaren.

Foljande Brother-program kan hamtas gratis via App Store eller Google Play™.
B iPrint&Label

H Mobile Cable Label Tool

B Mobile Transfer Express



Konfigurera ett Wireless Direct-natverk

Du kan ansluta mobila enheter, datorer och andra enheter med stdd for Wi-Fi direkt till Brother-skrivaren
med hjalp av Wireless Direct, utan att du behdver nagon router eller atkomstpunkt.

| det har avsnittet finns anvisningar for hur du konfigurerar den har funktionen pa skrivaren.
| Kommunikationsinstéliningar (endast Windows®) pa sidan 21 finns information om hur du konfigurerar
med hjalp av Verktyg for skrivarinstalining.

Konfigurera ett Wireless Direct-natverk

Wireless Direct-natverket konfigureras pa LCD-skarmen pa skrivaren.
Nar du ansluter en Android™-enhet bér du kontrollera att Wi-Fi ar aktiverat pa enheten.

0 Tryck pa Meny.

9 Valj "WLAN” med A eller ¥ och tryck sedan pa OK eller Enter.

9 Valj "Ndtverksinstdllning” med A eller ¥ och tryck sedan pa OK eller Enter.
9 Valj "Direktlage” med A eller ¥ och tryck sedan pa OK eller Enter.

OBS

* Omdu valjer "Av” pa skarmen "Natverkslage”visas "Startar Wi-Fi-radio”. Tryck pa OK eller Enter.

+ Batteriet pa skrivaren téms valdigt snabbt nar den tradldsa natverksfunktionen anvands. Darfor visas
ett bekraftelsemeddelade nar du trycker pa WiFi.

» Om du vill anvanda den tradlésa funktionen trycker du pa OK eller Enter. Om du ansluter natadaptern
medan meddelandet visas byter skrivaren stromkalla.

@ Aktuellt SSID visas pa skarmen. Ange det nya SSID:t om det behévs och tryck sedan pa OK eller Enter.

@ Det nuvarande I6senordet visas pa skarmen. Ange det nya I6senordet om det behdvs och tryck sedan
pa OK eller Enter.

0 En skarm dar du far bekrafta SSID och I6senord visas. Tryck pa vilken knapp som helst utom
strombrytaren for att fortsatta. Ga till sidan med installningar for tradlést natverk pa den mobila enheten
och ange SSID och Iésenord.

@ Om den mobila enheten ansluts till natverket visas symbolen =& pa skrivaren.
Konfigurationen av Wireless Direct-natverket ar klar. Med hjalp av programmet Brother iPrint&Label kan
du skriva ut direkt pa en Brother-skrivare fran en iPhone, iPad, iPod touch eller Android ™-enhet. Brother
iPrint&Label kan hamtas gratis fran App Store och Google Play. S6k bara efter "Brother iPrint&Label”
i App Store eller Google Play.
Om det inte gar att ansluta finns mer information i Fels6kning pa sidan 35.



Avsnitt Il

_— Tradlost natverk

Inledning

Andra skrivarens nitverksinstallningar
Konfigurera skrivaren for ett tradlost natverk
Webbaserad hantering
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Inledning

Natverksfunktioner

Brother-skrivaren kan delas i ett tradlost IEEE 802.11b/g/n Ethernet-natverk med hjalp av den interna
natverksskrivarservern. Det gar att ansluta till skrivarservern pa en mangd olika satt i ett TCP/IP-natverk,
beroende pa vilket operativsystem du anvander. | tabellen nedan visas vilka natverksfunktioner och
anslutningar som stdds av de olika operativsystemen.

Operativsystem Windows® Macintosh
Windows Vista® | Windows Server® 2008/2008 R2 | OS X 10.7.5
Windows® 7 Windows Server® 2012/2012 R2 | OS X 10.8.x
Windows® 8 0S X 10.9.x
Windows® 8.1

BRAdmin Light v v v

BRAdmin Professional ' v v

Webbaserad hantering v v 4

Status Monitor 4 v v

Driver Deployment Wizard 4 v

Verktyg for skrivarinstallning 4 4

T BRAdmin Professional kan hamtas fran http://solutions.brother.com/



http://solutions.brother.com/

Andra skrivarens natverksinstillningar

Andra skrivarens nitverksinstallningar (IP-adress, nitmask
och gateway)

Anvanda hjalpprogrammet BRAdmin Light

BRAdmin Light &r ett verktyg som anvands vid den forsta installationen av natverksanslutna Brother-enheter.
Det kan dessutom anvandas for att soka efter Brother-produkter i ett TCP/IP-natverk, visa deras status och
konfigurera grundlaggande natverksinstallningar som exempelvis IP-adressen.

Installera BRAdmin Light

® Windows®

Se till att skrivaren ar paslagen.

Starta datorn. Stang alla program som ar igang innan du installerar.

Satt in den medféljande cd-skivan i cd-lasaren. Startskarmen visas automatiskt. Valj den skrivare du
vill konfigurera om skarmen med modellnamn visas. Valj ditt sprak om skarmen for sprakval visas.

Cd-skivans huvudmeny visas. Klicka pa [Avancerade program].

Klicka pa [Natverksverktyg].

@O0 O00¢

Klicka pa [BRAdmin Light] och f6lj anvisningarna pa skarmen.
B Macintosh

Du kan hamta BRAdmin Light fran Brother Solutions Center pa (http://solutions.brother.com/).
OBS

Den senaste versionen av BRAdmin Light kan hamtas pa http://solutions.brother.com/

* Om du behdver mer avancerad skrivarhantering kan du anvanda den senaste versionen av BRAdmin
Professional som kan hamtas fran http://solutions.brother.com/. Det finns endast for Windows®.

* Om du har en brandvagg, antispionprogram eller antivirusprogram inaktiverar du dem medan du goér
andringarna. Aktivera dem igen nar du har kontrollerat att du kan skriva ut.

* Nodnamnet visas i det aktuella BRAdmin Light-fonstret. Standardnodnamnet for skrivarservern i skrivaren
ar "BRWOOXXaxaKxxx”. ("Xxxxxxxxxxxx” baseras pa skrivarens MAC-adress/Ethernet-adress.)

» Standardlosenordet for Brothers skrivarservrar ar "access”.


http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Andra skrivarens natverksinstallningar

Stalla in IP-adress, natmask och gateway med BRAdmin Light

0 Starta BRAdmin Light-programmet.
® Windows®

(Windows Vista®Windows® 7)
Klicka pa [Start] - [Alla program] - [Brother] - [ BRAdmin Light] - [BRAdmin Light].

(Windows® 8/Windows® 8.1)
Klicka pa [BRAdmin Light]-ikonen pa skarmen [Appar].

B Macintosh
Starta programmet genom att dubbelklicka pa nagon av féljande filer.
[BRAdmiIn Light.jar] som installerats pa valfri plats pa Macintosh-datorn

9 BRAdmin Light s6ker automatiskt efter nya enheter.
e Dubbelklicka pa den okonfigurerade enheten.

®

Windows Macintosh
3 S = Een == is00
gl B PR o IR
& lb(wj &% -=’
|
OBS

Om du inte anvander nagon DHCP-/BOOTP-/RARP-server visas enheten som [Okonfigurerad]
pa BRAdmin Light-skarmen.



Andra skrivarens natverksinstallningar

9 Valj [STATIC] (STATISK) for [Boot Method] (Bootmetod). Ange [IP Address] (IP-adress),
[Subnet Mask] (Natmask) och [Gateway] for skrivarservern (om det behévs).

®

Windows Macintosh

g S - - 8.Nn6

XXX XXX
YO0K 00 XX XKL XK X

ORI JOOXONXX

H0OLI000KX

@ Kiicka pa [OK].

@ Nar |IP-adressen ar korrekt angiven visas skrivarservern i enhetslistan.



Andra skrivarens néatverksinstaliningar

Andra hanteringsverktyg

Utéver BRAdmiIn Light kan Brother-skrivaren hanteras pa nedanstaende satt. Du kan andra
natverksinstallningarna med de har programmen.

Webbgranssnittet (webblasare)

Du kan anvanda en vanlig webblasare for att andra installningarna for skrivarservern med hjalp av HTTP
(6verfoéringsprotokoll for hypertext). (Se Konfigurera skrivarinstéllningarna med webbaserad hantering
(webbldsare) pa sidan 18.)

BRAdmin Professional (Windows®)

BRAdmin Professional ar ett verktyg fér mer avancerad hantering av natverksanslutna Brother-enheter.
Med det kan du soka efter Brother-produkter i natverket och visa enhetsstatusen i ett dverskadligt fonster
som liknar Utforskaren, dar de olika enheternas status visas med hjalp av olika farger. Du kan konfigurera
natverks- och enhetsinstallningar och aven uppdatera enhetens fasta programvara fran en Windows ®-dator

i det lokala natverket. | BRAdmin Professional kan du ocksa logga aktiviteter i Brother-enheterna i natverket
och exportera logginformationen i formatet HTML, CSV, TXT och SQL.

Pa http://solutions.brother.com/ kan du hamta filer och fa mer information.

OBS

» Anvand den senaste versionen av BRAdmin Professional som kan hamtas pa http://solutions.brother.com/.
Det finns endast for Windows®.

* Om du har en brandvagg, antispionprogram eller antivirusprogram inaktiverar du dem medan du gér
andringarna. Aktivera dem igen nar du har kontrollerat att du kan skriva ut.

* Nodnamnet visas i det aktuella BRAdmin Professional-fonstret. Standardnamnet fér noden ar
"BRWXXXXXXXXXXXX”. ("XXXXXXXXXXXX" baseras pa skrivarens MAC-adress/Ethernet-adress.)

10
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Konfigurera skrivaren for ett tradlost
natverk

Oversikt

Forst maste du konfigurera de tradlésa natverksinstallningarna for skrivaren sa att den kan kommunicera
med natverket.

Foljande metoder ar tillgangliga fér att kommunicera med natverket.
B Konfiguration med installationsprogrammet pa cd-skivan och en USB-kabel

Se nedan. Det har ér den rekommenderade metoden eftersom det gar snabbt att ansluta skrivaren till ditt
tradlosa natverk.

B Konfiguration med skrivarens egna funktioner
Se Konfiguration med Brother-skrivarens egna funktioner pa sidan 14.

B Konfiguration med hjalp av Kommunikationsinstallningar i Verktyg for skrivarinstallning
Se Kommunikationsinstéllningar (endast Windows®) pa sidan 21.

Med hjalp av installationsprogrammet pa cd-skivan

OBS

* Det basta resultatet far du om du placerar Brother-skrivaren sa nara WLAN-atkomstpunkten/routern som
méjligt och med sa lite hinder mellan enheterna som méjligt. Overforingshastigheten fér informationen kan
paverkas om det finns stora foremal eller vaggar mellan de tva enheterna eller om det finns storningar fran
andra elektroniska enheter.

Det kan ocksa innebara att tradlds anslutning kanske inte alltid ar den basta anslutningstypen for alla slags
dokument och program. Snabbast dverféringshastighet far du med USB.

* Innan du konfigurerar tradlésa installningar maste du ta reda pa natverkets SSID och natverksnyckeln.

11



Konfigurera skrivaren for ett tradlost natverk

Kontrollera natverksmiljons utformning

Ansluten till en dator med en tradlos atkomstpunkt/router i natverket (infrastrukturlage)

WLAN-atkomstpunkt/router
Tradlos natverksskrivare (din skrivare)
Dator med tradlosa funktioner som ar ansluten till atkomstpunkten/routern for WLAN

Tradbunden dator (som inte har tradlésa funktioner) ansluten till WLAN-atkomstpunkten/-routern
med en Ethernet-kabel

5 Mobil enhet
OBS

Installationsmetod

A ON -

| féljande instruktioner beskrivs metoderna for att installera skrivaren i ett tradlést natverk. Valj den metod
som passar din miljo bast.

 Tradlés konfigurering med temporar anvandning av USB-kabel (rekommenderas for Windows ®-
och Macintosh-anvandare)

« Tradlés konfigurering med hjalp av WPS

12



Konfigurera skrivaren for ett tradlost natverk

Tradlos konfigurering med temporar anvandning av USB-kabel
(rekommenderas for Windows®- och Macintosh-anvandare)

Virekommenderar att du anvander en dator som ar tradlost ansluten till natverket om du vill anvanda den héar
metoden.

Du kan fjarrkonfigurera skrivaren fran datorn i natverket med hjalp av en USB-kabel (A) 1,

" Dukan konfigurera de tradldsa instéllningarna for skrivaren genom att tillfalligt ansluta en USB-kabel till en tradbunden eller tradlés dator.

Se installationsproceduren i Snabbguide.
Konfigurering genom att trycka pa knappen for Wi-Fi Protected Setup™

Du kan anvanda WPS for enkel konfigurering av installningarna for det tradlésa natverket om du har
en WLAN-atkomstpunkt/-router (A) som har stéd for WPS (Wi-Fi Protected Setup™) (PBC 1).

L Konfigurering med tryckknapp.

Se installationsproceduren i Snabbguide.

13



Konfigurera skrivaren for ett tradlost natverk

Konfiguration med Brother-skrivarens egna funktioner

Med hjalp av knappen Meny kan du bland annat valja natverkstyp och konfigurera eller visa
natverksinstallningarna.

Valj fliken Natverk

a Tryck pa knappen Meny, valj "WLAN” med hjalp av knappen A eller Y och tryck darefter pa knappen OK
eller Enter.

9 Valj "Natverkslage” med hjalp av knappen A eller Y och tryck darefter pa knappen OK eller Enter.

@ Valj natverkstypen som ska anvandas med hjalp av knappen A eller ¥ och tryck sedan pa knappen OK
eller Enter.
"Av”: Tradlést natverk AV
"Direktlage”: Anslut med Wireless Direct
"Infrastrukturlage”: Anslut med WLAN
Skarmen atergar till att visa textinmatningsfonstret.

e Om det visas meddelanden trycker du pa OK eller Enter for varje meddelande.

Visa natverksinstallningar

a Tryck pa knappen Meny, valj "WLAN” med hjalp av knappen A eller ¥ och tryck darefter pa knappen OK
eller Enter.

9 Valj "Natverksstatus” med hjalp av knappen A eller ¥ och tryck darefter pa knappen OK eller Enter.

9 Valj"Infrastrukturlige” med hjalp av knappen A eller ¥ och tryck darefter pa knappen OK eller Enter.
De nuvarande installningarna for infrastrukturlage visas.

L Infrostrukturlages
+Boot-metod
! Auto

EIP—udPess
: 192.168.21.32

i Matmask
! 192. 1628.981. 763

OBS

Nar du anvander Direktlage valjer du "Direktlage”.

9 Skarmen atergar till textinmatningslaget nar du trycker pa knappen OK eller Enter.

14



Konfigurera skrivaren for ett tradlost natverk

Konfigurera installningarna for infrastrukturlage

Nedan beskrivs hur du konfigurerar installningarna for infrastrukturlage.

Konfigurera med hjalp av WPS

© 00 ®© © ® ©

Forst bekraftar du att WLAN-atkomstpunkten/-routern ar markt med WPS-symbolen.

o

Tryck pa knappen Meny, valj "WLAN” med hjalp av knappen A eller ¥ och tryck darefter pa knappen OK
eller Enter.

Valj "Ndtverksinstidllning” med hjalp av knappen A eller Y och tryck darefter pa knappen OK
eller Enter.

Valj "Infrastrukturlige” med hjalp av knappen A eller Y och tryck darefter pa knappen OK
eller Enter.

Placera skrivaren inom rackhall for WPS-atkomstpunkten/routern. Rackvidden kan variera beroende
pa hur omgivningen ser ut. Se bruksanvisningen som medféljde atkomstpunkten/routern.

Valj "Knapptryckning” med hjalp av knappen A eller Y och tryck darefter pa knappen OK eller Enter.

Ett eller tva meddelanden visas fére meddelandet’starta WPS p& den trddldsa dtkomstpunkten”.
Tryck pa OK eller Enter for varje meddelande.
Meddelandet "Starta WPS p& den tradldsa atkomstpunkten” visas.

Tryck pa WPS-knappen pa atkomstpunkten/routern for WLAN och pa knappen OK eller Enter pa skrivaren.

OBS

Tryck pa Esc om du vill tillbaka till féregaende steg.

[10)

"Ansluter.” visas ett tag och sedan visas "Ansluten!”.

Tryck pa OK eller Enter.

Skarmen atergar till att visa textinmatningsfonstret.

Beroende pa hur stark signalen for det tradlésa natverket ar, visas den tradldésa anslutningen med en
av féljande symboler: & = .

OBS

* Brother-skrivaren forsoker ansluta med WPS i tva minuter. Om WiFi-knappen trycks in under tiden fortsatter
skrivaren att forsoka ansluta i ytterligare tva minuter.

* Om skrivaren inte kunde ansluta till ett natverk visas ett meddelande om att anslutningen misslyckades.
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Konfigurera skrivaren for ett tradlost natverk

Konfigurera genom att ange PIN-kod

@90 © © &

©Q

Tryck pa knappen Meny, valj "WLAN” med hjalp av knappen A eller ¥ och tryck darefter pa knappen OK
eller Enter.

Valj "Nidtverksinstidllning” med hjalp av knappen A eller Y och tryck darefter pa knappen OK
eller Enter.

Valj "Infrastrukturlige” med hjalp av knappen A eller Y och tryck darefter pa knappen OK
eller Enter.

Valj "PIN-kod” med hjalp av knappen A eller ¥ och tryck darefter pa knappen OK eller Enter.
Om det visas meddelanden trycker du pa OK eller Enter for varje meddelande.

Ange PIN-koden som visas pa skarmen i din atkomstpunkt/router och tryck sedan pa OK eller Enter.

ange PIM
vid tréoids &P
EEEE R

"Ansluter.” visas ett tag och sedan visas "Ansluten!”.

Tryck pa OK eller Enter.

Skarmen atergar till att visa textinmatningsfonstret.

Beroende pa hur stark signalen for det tradlésa natverket ar, visas den tradlésa anslutningen med en
av foljande symboler: & = .

Konfigurera med hjalp av installningsguiden

Tryck pa knappen Meny, valj "WLAN” med hjalp av knappen A eller ¥ och tryck darefter pa knappen OK
eller Enter.

Valj "Ndtverksinstidllning” med hjalp av knappen A eller Y och tryck darefter pa knappen OK
eller Enter.

Valj "Infrastrukturlige” med hjalp av knappen A eller Y och tryck darefter pa knappen OK
eller Enter.

Valj "Installningsguide” med hjalp av knappen A eller Y och tryck darefter pa knappen OK
eller Enter.

Om det visas meddelanden trycker du pa OK eller Enter for varje meddelande.
SSID:n for de tillgangliga natverken visas.

a
"

L0vriga

(53D}
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Konfigurera skrivaren for ett tradlost natverk

@ Valj SSID med hjalp av knappen A eller ¥ eller valj "Ovriga. . .” och ange SSID (fran 1 till 32 tecken)
och tryck sedan pa knappen OK eller Enter.
Skarmen "Lésenord” visas.

fLasenord:

ST Tr e |
T

0 Ange lésenordet (fran 8 till 63 tecken) och tryck sedan pa knappen OK eller Enter.

@ Du atergar till startskdrmen och <z blinkar nar du ansluts.
Efter 90 sekunder andras indikatorn till =.. men skrivaren fortsatter att férsoka ansluta till natverket.

@ Nar du ar ansluten visas den tradlésa anslutningen med en av foljande symboler, beroende pa hur stark
signalen ar: & = .

Sla pa eller stanga av den tradlésa funktionen

Du slar pa eller stanger av den tradlésa funktionen genom att trycka pa WiFi-knappen.
Standardinstallningen ar "Av”.

0 Tryck pa WiFi-knappen.
9 Tryck pa WiFi-knappen igen nar du vill stdnga av P-touch.
OBS

* Om "Av” ar valt pa skarmen "Natverkslige” fortsatter den tradlésa funktionen att vara avstangd aven
om WiFi-knappen ar intryckt.

+ Batteriet pa skrivaren tdéms valdigt snabbt nar den tradlésa natverksfunktionen anvands. Darfor visas
ett bekraftelsemeddelade nar du trycker pa WiFi. Om du vill anvanda den tradlésa funktionen trycker
du pa OK eller Enter. Om du ansluter natadaptern medan meddelandet visas byter skrivaren stromkalla.
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Webbaserad hantering

Oversikt

Du kan anvanda en webblasare for att hantera en skrivare i natverket via HTTP. Om du hanterar skrivaren
med webbaserad hantering kan du goéra foljande:

B Visa information om Brother-skrivarens status

® Andra natverksinstallningar, t.ex. TCP/IP-information

B Visa information om programversioner for skrivaren och skrivarservern
B Andra instaliningar i natverkets och skrivarens konfiguration

OBS

Vi rekommenderar Microsoft® Internet Explorer® 7.0 eller senare eller Firefox® 25.0.1 eller senare
for Windows® och Safari® 5.0.6 eller Firefox® 26.0 eller senare for Macintosh.

Kontrollera att JavaScript och cookies alltid ar aktiverade oavsett vilken webblasare du anvander.

For att kunna anvanda webbaserad hantering maste natverket anvanda TCP/IP, och skrivaren och datorn
maste ha en giltig IP-adress.

Konfigurera skrivarinstallningarna med webbaserad hantering
(webblasare)

Du kan anvanda en vanlig webbl&sare for att andra installningarna for skrivarservern med hjalp av HTTP
(6verforingsprotokoll fér hypertext).

0 Skrivin http://skrivarens ip-adress/ i webblasaren. (Dar skrivarens ip-adress
ar IP-adressen eller namnet pa skrivarservern.)
B Exempel (om skrivarens IP-adress ar 192.168.1.2):
http://192.168.1.2/
OBS

Om du har redigerat hosts-filen pa datorn eller anvander ett domannamnssystem kan du ocksa ange
skrivarserverns DNS-namn. Eftersom skrivarservern stoder TCP/IP och NetBIOS kan du ocksa ange
skrivarserverns NetBIOS-namn. NetBIOS-namnet hittar du pa sidan med skrivarinstaliningar.

Det tilldelade NetBIOS-namnet ar de forsta 15 tecknen i nodnamnet och visas som standard

som "BRWxxxxxxxxxxxx” dar "xxxxxxxxxxxx" ar Ethernet-adressen.

9 Klicka pa [Network Configuration] (Natverkskonfigurering).
9 Ange ett anvandarnamn och l6senord. Anvandarnamnet ar admin” och standardlésenordet ar "access”.
O Kiicka pa [OK].

@ Du kan nu andra instéllningarna for skrivarservern.
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Webbaserad hantering

OBS

Ange ett I6senord

Vi rekommenderar att du stéller in ett I6senord fér inloggning sa att inte skrivarinstallningarna kan andras
av obehoriga.

ﬂ Klicka pa [Administrator] (Administrator).
9 Ange ett I6senord (upp till 32 tecken).
e Skriv in I6senordet igen i rutan [Confirm new password] (Bekrafta nytt I6senord).

@ Kiicka pa [Submit] (Skicka).
Nar du ansluter till skannern via webbaserad hantering nasta gang anger du I6senordet i rutan
[Login] (Logga in) och klickar sedan pa [gg-
Logga ut nar du ar klar med installningarna genom att klicka pa .

Du kan ocksa ange ett I6senord genom att klicka pa [Please configure the password.] (Konfigurera
I6senord.) pa skrivarens webbsida om du inte har valt att ange ett inloggningslésenord.
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Kommunlkatlonsmstallnlngar
(endast Windows )

Det gar att ange eller andra informationen for skrivarkommunikationen med hjalp av
[Kommunikationsinstallningar] i Verktyg for skrivarinstalining nar du ansluter din Brother-skrivare
och dator med en USB-kabel. Du kan andra kommunikationsinstallningarna pa inte bara en skrivare,
utan enkelt tilldmpa samma installningar pa flera skrivare.

OBS

[Verktyg for skrivarinstallning] installeras samtidigt som skrivardrivrutinen och annan programvara.
Mer information om installationsprocessen finns i Snabbguide.

VIKTIGT

» Verktyget for skrivarinstallning ar endast kompatibelt med Brother-skrivaren.
* Kontrollera att ndtadaptern ar ansluten till ett eluttag.
» Kontrollera att skrivardrivrutinen har installerats och att den fungerar.

* Anslut skrivaren till en dator med en USB-kabel.
Med det har verktyget gar det inte att ange installningar via tradlost LAN.

Anvanda kommunikationsinstallningarna

0 Anslut Brother-skrivaren som ska konfigureras till datorn.

9 Windows Vista®Windows® 7: P& Start-menyn klickar du pa [Alla program] - [Brother] -
[Label & Mobile Printer] - [Verktyg for skrivarinstallning].
Windows® 8/Windows® 8.1: P4 skarmen [Appar] klickar du pa [Verktyg for skrivarinstalining].

Huvudfonstret visas.

@ Valj Brother-skrivaren som ska konfigureras i listrutan [Skrivare] och klicka pa
[Kommunikationsinstallningar]. Fonstret [Kommunikationsinstallningar] visas.

6 Ange eller andra installningarna. (Féljande skarmar ar fran Windows®.)
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Kommunikationsinstallningar (endast Windows®)

Dialogrutan Installningar

| 3

i —— S ——— =

l ; | Brather PT-ESS0W - l ‘

l | 6
1—1

Pve

1 Inaktivera de har instédllningarna

Nar du markerar den har kryssrutan visas Lﬁ’& pa fliken och det gar inte langre att ange eller andra
installningarna.

Installningarna pa en flik dar Lﬁ’b visas tillampas inte pa skrivaren ens om du klickar pa [Verkstall].
Installningarna pa fliken sparas och exporteras inte nar du utfér kommandona [Spara i kommandofil]
eller [Exportera].

Kontrollera att kryssrutan ar avmarkerad om du vill tillampa installningarna pa skrivaren eller spara
eller exportera dem.
2 Komponenter

Om [Aktuell status] ar markerat visas de aktuella installningarna i omradet for visning/andring
av installningar.

Valj den komponent som du vill &ndra installningar for.
3 Menyrad
Har valjer du kommandon fran listor pa de olika menyerna.
Se Menyrad pa sidan 23 for mer information om menyraden.
4 Skrivare
Har valjer du skrivaren som installningarna ska andras for.
Om endast en skrivare ar ansluten behéver du inte valja nagon modell, eftersom enbart den skrivaren
visas.
5 Nodnamn
Visar nodnamnet. Du kan dven andra nodnamnet (se Menyn verktyg pa sidan 25).
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Kommunikationsinstallningar (endast Windows®)

6 Installningsflikar
Klicka pa den flik som du vill ange eller andra installningar pa.

Om ]Té visas pa fliken tillampas inte installningarna pa den fliken pa skrivaren.

7 Omrade for att visa/andra instéllningar

Har visas de aktuella installningarna for det valda objektet. Du kan andra installningarna om det behdvs
med hjalp av listrutan, genom att ange ett varde direkt eller med nagon annan metod.

8 Uppdatera
Klicka har om du vill uppdatera installningarna med den senaste informationen.

9 Avsluta
Har avslutar du [Kommunikationsinstallningar] och atergar till huvudfonstret i [Verktyg for skrivarinstalining].

VIKTIGT

Innan du klickar pa [Avsluta] maste du klicka pa [Verkstall] for att andringarna ska tillampas.

10 Verkstall
Klicka pa [Verkstall] nar du vill tillampa installningarna pa skrivaren.
Spara de specificerade installningarna i en kommandofil genom att valja [Spara i kommandofil] i listrutan.

VIKTIGT

Om du klickar pa [Verkstall] tillampas alla installningar pa alla flikarna pa skrivaren.
Om du markerar kryssrutan [Inaktivera de har installningarna] tillampas inte installningarna pa den fliken.

Menyrad

Arkiv-menyn
® Tillampa installningar pa skrivaren
Anvander installningarna pa skrivaren.

VIKTIGT

Om kryssrutan [Inaktivera de har installningarna] ar markerad sparas inte installningarna pa den fliken.

B Spara instédllningar i kommandofil
Sparar de angivna instaliningarna i en kommandofil.

Filnamnstillagget ar ”.bin”.
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Kommunikationsinstallningar (endast Windows®)

VIKTIGT

» Om kryssrutan [Inaktivera de har installningarna] ar markerad sparas inte installningarna pa den fliken.
* Foljande information sparas inte med installningskommandona.

* Nodnamn.

* IP-adress, natmask och standardgateway (nar IP-adressen &r installd pa [STATIC]).

* De sparade kommandona fér kommunikationsinstallningar ar enbart avsedda for tillampning av installningar
pa en skrivare. Installningarna kan inte tillampas genom att den har kommandofilen importeras.

» Sparade kommandofiler innehaller autentiseringsnycklar och lI6senord.
Vidta nédvandiga sakerhetsatgarder for att skydda sparade kommandofiler, till exempel genom att spara
dem dar andra anvandare inte kan komma at dem.

+ Skicka inte kommandofilen till en skrivare vars modell inte angetts nar kommandofilen exporterades.

H Importera
» Importera fran aktuella tradlésa datorinstallningar.

Importerar installningarna fran datorn.

OBS

» Det ar endast personliga sakerhetsinstallningar for autentisering som kan importeras (6ppet system,
autentisering med offentlig nyckel och WPA/WPA2-PSK). Sakerhetsautentiseringsinstallningar pa
foretagsniva (t.ex. LEAP eller EAP-FAST) och WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES) kan inte importeras.

* Om det finns flera tradlosa lokala natverk aktiverade pa datorn kommer de forsta tradlésa installningarna
(endast personliga installningar) som identifieras att importeras.

* Det ar bara instéaliningar (kommunikationslage, SSID, autentiseringsmetod, krypteringslage och
autentiseringsnyckel) fran fliken [Tradlost LAN] — fonstret [Tradlésa installningar] som kan importeras.

 Valj en profil att importera.

Importerar den exporterade filen och anvand installningarna pa skrivaren.
Om du klickar pa [Bladdra] visas en dialogruta dar filen ar med. Markera den fil som ska importeras.
Installningarna i den markerade filen visas i omradet fér visning/andring av installningar.

OBS

+ Alla installningar, t.ex. tradlésa installningar eller TCP/IP-installningar, kan importeras. Det gar dock inte
att importera nodnamn.

» Det ar bara profiler som ar kompatibla med den valda skrivaren som kan importeras.

» Om den importerade profilens IP-adress ar installd pa [STATIC], andrar du IP-adressen for den importerade
profilen enligt behov, sa att inte IP-adressen fér en befintlig skrivare i natverket vars installningar har slutforts
dupliceras.
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Kommunikationsinstallningar (endast Windows®)
B Exportera
De nuvarande installningarna sparas i en fil.
VIKTIGT
» Om kryssrutan [Inaktivera de har installningarna] ar markerad sparas inte installningarna pa den fliken.
» Exporterade filer krypteras inte.

Menyn verktyg
H Installningar for alternativ
+ Starta om skrivaren automatiskt efter anvandning

Om den har kryssrutan ar markerad startar skrivaren om automatiskt efter
att kommunikationsinstallningarna har tillampats.
Om kryssrutan avmarkeras maste skrivaren startas om manuellit.

OBS

Nar du konfigurerar flera skrivare kan du minska tidsatgangen for att &ndra instaliningarna genom
att rensa den har kryssrutan. | det har fallet rekommenderar vi att du markerar kryssrutan nar du
konfigurerar den forsta skrivaren, sa att du kan bekrafta att alla installningar fungerar som avsett.

* Identifierar automatiskt den anslutna skrivaren och hamtar de aktuella instéllningarna.

Om den har kryssrutan ar markerad och en skrivare ar ansluten till datorn, identifieras skrivaren
automatiskt och skrivarens aktuella installningar visas pa sidan [Aktuell status].

OBS

Om den anslutna skrivaren ar av en annan modell an den skrivare som visas i listrutan [Skrivare] andras
installningarna som ar tillgangliga pa alla flikar sa att de stammer med den anslutna skrivaren.

B Andra nodens namn
Har kan du &ndra nodnamnen.

m Aterstill till standardinstéllningar fér kommunikation
Kommunikationsinstallningarna aterstalls till fabriksinstalliningarna.

Menyn Hjalp

B Visa hjdlpinformationen
Hjalpinformationen visas.

B Om
Versionsinformationen visas.
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Kommunikationsinstaliningar (endast Windows ®)

Fliken Allmant

Kommunikationsinstallningar

- e -

[

“ows [ Brother PT-ESSOW ~| — . —— . —
w | — | ——
- L - - = - - -
B
- - | —

1 Typ av nétverk
Valj [AV], [Tradlost LAN] eller [Wireless Direct].
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Kommunikationsinstallningar (endast Windows®)

IPv6

L —— — t— VG

| Brather PT-ESSOW

1 IPv6-anvandning
Valj [Aktivera] eller [Inaktivera].
2 Prioritet for IPv6-adress
Markera for att prioritera IPv6-adresser.
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Kommunikationsinstallningar (endast Windows®)

Fliken Tradlost LAN

TCPI/IP (tradldst)

F —— — S— O — =

| Brother PT-ESSOW -|

|sTaTIC 11

1 Bootmetod

Valj [STATIC], [AUTO], [BOOTP], [DHCP] eller [RARP].
2 |IP-adress/Natmask/Gateway

Stall in de olika vardena.

Du kan bara ange installningar nar IP-adressen ar installd pa [STATIC].
3 DNS-servermetod

Valj [STATIC] eller [AUTO].

4 |P-adress for primar DNS-server/IP-adress for sekundar DNS-server
Du kan bara ange installningar nar DNS-servern ar installd pa [STATIC].
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Kommunikationsinstallningar (endast Windows®)

IPv6

R ——— —

o — > V6

| Brather PT-ESSOW

1 Statisk IPv6-adress
Ange varde.

2 Aktivera den har adressen

Markera for att géra sa att den angivna statiska IPv6-adressen anvands.
PRIMAR DNS Server IPv6 Adress/SEKUNDAR DNS Server IPv6 Adress

Ange varden.

4 |Pv6-adresslista
Visar en lista med alla IPv6-adresser.
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Kommunikationsinstallningar (endast Windows®)

Tradl6sa instéllningar

A —— — S— - — —

[Brother PT-ES50W

- PvE )

s5ID.

12 v

- [WPAPAZPSK
3

1 Kommunikationslage
Valj [Ad hoc] eller [Infrastruktur].

2 SSID (natverksnamn)

Klicka pa [S6k] om du vill visa SSID-valen i en separat dialogruta.

3 Kanal
Valj bland alternativen som visas.

4 Autentiseringsmetod/Krypteringsléage

Vilka krypteringsmetoder som stdds for de olika autentiseringsmetoderna visas i Kommunikationsldgen
och autentiseringsmetoder/krypteringsldgen pa sidan 31.

5 WEP-nyckel

Du kan enbart ange installningar nar WEP har valts som krypteringslage.

6 Losenordsfras

Du kan enbart ange installningar nar WPA2-PSK eller WPA/WPA2-PSK har valts som autentiseringsmetod.

7 Anvandar-ID/Losenord

Du kan enbart ange installningar nar LEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS eller EAP-TLS har valts som
autentiseringsmetod. Med EAP-TLS behdver du inte registrera ett I6senord, men daremot ett
klientcertifikat. Registrera ett certifikat genom att ansluta till skrivaren fran en webblasare och sedan

specificera certifikatet. Mer information om hur du goér for att anvanda webblasaren finns i Webbaserad

hantering pa sidan 18.
8 Visa nyckel och I6senord pa skdrmen

Om den har kryssrutan &r markerad visas nycklar och I6senord som vanlig text (icke-krypterad text).
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Kommunikationsinstallningar (endast Windows®)

Kommunikationsldagen och autentiseringsmetoder/krypteringslagen
B Om [Kommunikationslage] ar installt pa [Ad-hoc]

Autentiseringsmetod Krypteringslage

Oppet system Inget/WEP

B Om [Kommunikationslage] ar installt pa [Infrastruktur]

Autentiseringsmetod Krypteringslage
Oppet system Inget/WEP
Delad nyckel WEP
WPA2-PSK AES
WPA/WPA2-PSK TKIP+AES/AES
LEAP CKIP
EAP-FAST/NONE TKIP/AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2 TKIP/AES
EAP-FAST/GTC TKIP/AES
PEAP/MS-CHAPV2 TKIP/AES
PEAP/GTC TKIP/AES
EAP-TTLS/CHAP TKIP/AES
EAP-TTLS/MS-CHAP TKIP/AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2 TKIP/AES
EAP-TTLS/PAP TKIP/AES
EAP-TLS TKIP/AES

VIKTIGT
Sa har staller du in sékerhetsinstallningar pa hogre niva:
Vid certifikatverifiering med autentiseringsmetoderna EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS eller EAP-TLS

gar det inte att ange certifikatet i Verktyg for skrivarinstallning. Nar skrivaren har stallts in sa att den
kan ansluta till natverket anger du certifikatet genom att ansluta till skrivaren fran en webblasare.

Mer information om hur du gor fér att anvanda webblasaren finns i Webbaserad hantering pa sidan 18.
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Kommunikationsinstallningar (endast Windows®)

Fliken Wireless Direct

Wireless Direct-instéallningar

= — =

[Evather pT ES50W 7]

Wireless Direct

SSID : -
\ L

1 SSID (natverksnamn)/Natverksnyckel

Ange SSID (25 ASClI-tecken eller farre) och natverksnyckeln (63 tecken eller farre) som ska anvandas
i Wireless Direct-laget.

Du kan enbart ange installningar nar [STATIC] har valts som [SSID/generering av natverksnyckel].

Tillampa instédllningsandringar pa fler skrivare

ﬂ Nér du har tillampat instéliningarna p& den forsta skrivaren kopplar du bort den fran datorn och ansluter
den andra skrivaren till datorn.

9 Valj den nya skrivaren i listrutan [Skrivare].

OBS

Skrivaren som ar ansluten med USB-kabeln valjs automatiskt om kryssrutan [Identifierar automatiskt
den anslutna skrivaren och hamtar de aktuella installningarna.] &r markerad i dialogrutan [Installningar
for alternativ].

Mer information finns i Arkiv-menyn pa sidan 23.
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Kommunikationsinstallningar (endast Windows®)

@ Kiicka pa [Verkstall].
Samma installningar som anvandes pa den forsta skrivaren tillampas nu pa den andra skrivaren.

OBS
Om du avmarkerar kryssrutan [Starta om skrivaren automatiskt efter anvandning] startar skrivarna inte
om efter att instaliningarna andras, vilket gor att det kravs mindre tid for att konfigurera skrivarna.
Vi rekommenderar att du markerar kryssrutan [Starta om skrivaren automatiskt efter anvandning] nar
du konfigurerar den forsta skrivaren sa att du kan bekrafta att en anslutning med atkomstpunkten kan
upprattas korrekt med de nya instéllningarna. Mer information finns i Arkiv-menyn pa sidan 23.

e Upprepa stegen @ — @ for alla skrivare som du vill andra installningar for.

VIKTIGT

Om IP-adressen ar installd pa [STATIC] kommer skrivarens |IP-adress ocksa att andras till samma adress
som den férsta skrivaren.
Andra IP-adressen om det behdvs.

OBS

Om du vill spara de nuvarande instéallningarna i en fil klickar du pa [Arkiv] — [Exportera].
Samma installningar kan tillampas pa en annan skrivare genom att du klickar pa [Arkiv] — [Importera]
och sedan véljer filen med de exporterade instaliningarna. (Se Arkiv-menyn pa sidan 23.)
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Felsokning

Oversikt

| det har avsnittet far du information om hur du Iéser typiska natverksproblem som du kan stéta pa nar
du anvander Brother-skrivaren. Om du inte kan atgarda problemen efter att ha last kapitlet besoker
du Brother Solutions Center pa http://solutions.brother.com/

Ga till Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) och klicka pa [Bruksanvisningar] pa din
modellsida for att hamta fler handbécker.

Identifiera problemet

Kontrollera forst foljande:

Natadaptersladden ar ordentligt ansluten och skrivaren ar paslagen.

Allt skyddsmaterial har tagits bort fran skrivaren.

Atkomstpunkten (vid tradlés anslutning), routern eller hubben &r paslagen och att lanklampan blinkar.

Kontrollera att den bakre luckan ar helt stangd.

Tapen sitter som den ska i tapekassettutrymmet.

Ga till sidan for din I6sning i listorna nedan

Problem Se sidan
Det visas felmeddelanden nar jag konfigurerar Wi-Fi-installningarna fran skrivaren 35
Det gar inte att slutféra konfigureringen av Wi-Fi-natverksinstallningarna 36
Jag vill kontrollera att natverksenheterna fungerar som de ska 38

Felmeddelanden nar jag konfigurerar Wi-Fi-instéllningarna fran skrivaren.

Felmeddelande Orsak/atgard

Kunde inte ansluta! B Ingen tillganglig WPS-atkomstpunkt hittades.

Forsok igen. B Tog emot felaktig paketdata nar jag férsokte ansluta med WPS.

Misslyckades! Hittade 2 |Tva eller fler WPS-atkomstpunkter hittades nar jag forsdkte ansluta med WPS.
eller fler enheter.

En annan enhet &r Det gar inte att ansluta tradlost i Direktlage eftersom en annan enhet redan
ansluten! ar ansluten till din Brother-skrivare.

Kan inte ta emot filer Det gar inte att fora dver filer (mallar, databaser eller bilder) som ar utformade
fér andra produkter! for andra produkter.

Minst 8 tecken kravs! Nar natverksinstallningarna konfigurerades i Direktlage tryckte du pa OK eller Enter
trots att I6senordet du angav har farre &n atta tecken.

Minst 1 tecken kravs! Nar Wi-Fi-installningarna konfigurerades i Direktlage tryckte du pa OK eller Enter
trots att SSID-numret du angav inte innehdll nagra tecken.
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Fels6kning

Felmeddelanden nar jag konfigurerar Wi-Fi-installningarna fran skrivaren. (fortsattning)

Felmeddelande

Orsak/atgard

Felaktig PIN-kod!

Nar PIN-koden konfigurerades i Direktlage tryckte du pa OK eller Enter trots
att PIN-koden du angav innehdll fler eller farre an atta tecken.

Felaktigt losenord!

Nar natverksinstallningarna konfigurerades i Infrastrukturlage tryckte du pa OK
eller Enter trots att Idsenordet du angav har farre an atta tecken.

Det gar inte att slutféora konfigureringen av Wi-Fi-natverksinstallningarna.

Fraga

Losning

Anvéander du
sakerhetsprogramvara?

B Kontrollera installningarna i installationsdialogrutan.

W Tillat atkomst nar sdkerhetsprogrammets varningsmeddelande visas under
installationen.

Har du angett ratt
sakerhetsinstallningar
(SSID/natverksnyckel)?

B Kontrollera dem och andra vid behov.

* Tillverkarens namn eller modellnummer fér WLAN-atkomstpunkten/routern
kan anvandas som standardinstallningar.

+ Se instruktionerna som medféljde WLAN-atkomstpunkten/routern om du vill
veta mer om hur du hittar sakerhetsinstallningarna.

* Fragatillverkaren av den WLAN-atkomstpunkten/routern, internetleverantoren
eller natverksadministratéren.

B Se SSID pa sidan 49 for mer information om SSID-namn.

Ar Brother-skrivaren placerad for
langt bort fran din mobila enhet?

Stall Brother-skrivaren inom 1 meter fran din mobila enhet nar du konfigurerar
Wi-Fi-natverksinstallningarna.

Finns det nagonting (exempelvis
en vagg eller mdbler) mellan
skrivaren och den mobila
enheten?

Flytta Brother-skrivaren till en plats dar det inte finns nagonting i vagen.

Finns det en tradl6s dator,
mikrovagsugn eller digital tradlos
telefon vid Brother-skrivaren?

Flytta bort andra enheter fran Brother-skrivaren.

Jag har kontrollerat och provat
allt ovanstaende, men det gar
anda inte att slutfora den tradlésa
konfigurationen. Finns det nagot
annat jag kan gora?

Stang av och satt pa Brother-skrivaren igen. Férsdk sedan konfigurera
Wi-Fi-installningarna igen.

Anvéander du
MAC-adressfiltrering?

Kontrollera att MAC-adressen for Brother-skrivaren tillats ansluta till det
Wi-Fi-natverket. MAC-adressen finns i [Kommunikationsinstallningar] i Verktyg
for skrivarinstalining. Se Kommunikationsinstéllningar (endast Windows®)

pa sidan 21.

Ardin WLAN-atkomstpunkt/router
i dolt lAge (sénder inte SSID)?

B Du maste ange ratt SSID-namn under installationen eller nar du anvander
[Kommunikationsinstallningar] i Verktyg for skrivarinstallning.

B Kontrollera SSID-namnet i instruktionerna som medfdljde den
WLAN-atkomstpunkten/routern och konfigurera om de tradlésa
natverksinstallningarna.
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Fels6kning

Det gar inte att slutfora konfigureringen av Wi-Fi-ndtverksinstallningarna. (fortsattning)

Fraga

Losning

Ar Brother-skrivaren korrekt
ansluten till natverket?

Kontrollera indikatorn for tradlés kommunikation pa LCD-skarmen.
natverket ar korrekt anslutet.

o :natverket ar inte korrekt anslutet och de tradlésa natverksinstéllningarna
maste konfigureras om.

T . natverket ar anslutet/frdnkopplat i Direktlage.

Skrivaren kan inte skriva ut via natverket.
Skrivaren hittas inte i natverket trots en lyckad installation.

Fraga

Loésning

Anvander du
sékerhetsprogramvara?

Se Jag anvénder sédkerhetsprogramvara. pa sidan 38.

Har Brother-skrivaren tilldelats
en tillganglig IP-adress?

B Kontrollera IP-adressen och natmasken.
Kontrollera att bade IP-adressen och natmasken for datorn och skrivaren
ar korrekta och i samma natverk.
Kontakta natverksadministratoren om du behdver mer information om hur
du kontrollerar IP-adressen och natmasken.

u (Windows®) Kontrollera IP-adressen, natmasken och 6vriga
natverksinstallningar i [Kommunikationsinstallningar] i Verktyg
for skrivarinstallning.

Se Kommunikationsinstéllningar (endast Windows®) pa sidan 21.

Misslyckades ditt foregaende
utskriftsjobb?

B Om det misslyckade utskriftsjobbet ligger kvar i datorns utskriftsko tar du bort det.

Dubbelklicka pa skrivarikonen i féljande mapp och valj sedan [Avbryt alla
dokument] pa menyn [Skrivare]:

(Windows Vista®Windows Server® 2008)
@, [Kontrollpanelen], [Maskinvara och ljud] och sedan [Skrivare].

(Windows® 7/Windows Server® 2008 R2)
@, [Enheter och skrivare] och vélj din skrivare fran [Skrivare och fax].

(Windows® 8/Windows® 8.1/Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2)
skarmen

[Apppar], [Kontrollpanelen], [Maskinvara och ljud], [Enheter och skrivare]
och valj din skrivare fran [Skrivare och fax].

Ar Brother-skrivaren korrekt
ansluten till natverket?

Kontrollera indikatorn for tradlés kommunikation pa LCD-skarmen.
& .. ,: nhéatverket ar korrekt anslutet.

. :natverket ar inte korrekt anslutet och de tradlésa natverksinstéllningarna
maste konfigureras om.

]

o . natverket ar anslutet/frankopplat i Direktlage.

Jag har kontrollerat och provat
alla atgarder ovan, men
Brother-skrivaren skriver anda
inte ut. Finns det nagot annat jag
kan gora?

Avinstallera skrivardrivrutinen och programvaran och installera om dem.
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Fels6kning

Jag anvander sakerhetsprogramvara.

Fraga

Losning

Godkande du dialogrutan med
sakerhetsvarningen under
standardinstallationen eller
BRAdmin Light-installationen
eller nér du anvander
utskriftsfunktionerna?

Om du inte har godkant sékerhetsvarningen i dialogrutan kan brandvaggsfunktionen
i sakerhetsprogramvaran neka atkomst. | en del sdkerhetsprogram blockeras
atkomsten utan att nagon sakerhetsvarning visas. Las mer om hur du tillater atkomst
i instruktionerna for sdkerhetsprogrammet eller kontakta tillverkaren.

Vilka porthummer anvands
for Brother-skrivarens
natverksfunktioner?

Féljande porthummer anvands fér Brother-skrivarens natverksfunktioner:
B BRAdmin Light = portnummer 161/Protokoll UDP

Mer information om hur du 6ppnar porten finns i instruktionerna till
sakerhetsprogrammet eller ocksa kan du kontakta tillverkaren.

Jag vill kontrollera att natverksenheterna fungerar som de ska.

Fraga

Losning

Ar Brother-skrivaren,
atkomstpunkten/routern eller
natverkshubben pa?

Kontrollera att du har utfoért alla instruktioner i Kontrollera férst féljande:
pa sidan 35.

Var hittar jag Brother-skrivarens
natverksinstallningar, som
IP-adressen?

Kontrollera [Kommunikationsinstéllningar] i [Verktyg for skrivarinstéallning].

Se Kommunikationsinstéllningar (endast Windows®) pa sidan 21.

Kan du pinga Brother-skrivaren
fran datorn?

Pinga Brother-skrivaren fran datorn med hjalp av IP-adressen eller nodnamnet.

B Lyckades - Skannern fungerar som den ska och ar ansluten till samma natverk
som datorn.

B Lyckades inte -~ Skannern &r inte ansluten till samma natverk som datorn.
Fraga natverksadministratoren.

[Kommunikationsinstallningar] i Verktyg for skrivarinstallning kan anvandas
for att andra natverksinstéliningarna.

Se Kommunikationsinstéllningar (endast Windows®) pa sidan 21.

Ar Brother-skrivaren korrekt
ansluten till natverket?

Kontrollera indikatorn for tradlds kommunikation pa LCD-skarmen.

& - .. nhatverket ar korrekt anslutet.

?X natverket ar inte korrekt anslutet och de tradlésa natverksinstallningarna
maste konfigureras om.

8 . natverket ar anslutet/frankopplat i Direktlage.
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Protokoll

Protokoll och sakerhetsfunktioner som stods

Granssnitt Tradlost

IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturlage)
IEEE 802.11b (Ad hoc-lage)

Natverk (vanligt)  Protokoll (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS WINS,

Protokoll (IPv6)

Natverk (sakerhet) Tradlost

NetBIOS-namnmatchning, DNS-matchare, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port 9100, FTP-server, TFTP-klient och -server,
ICMP, LLMNR-svarare, SNMPv1/v2c

NDP, RA, DNS-matchare, LPR/LPD, mDNS Custom Raw
Port/Port 9100, FTP-server, SNMPv1, TFTP-klient och -server,
ICMP, LLMNR-svarare, SNMPv1/v2c

SSID (32 tecken), WEP 64/128-bitars, WPA2-PSK (AES), LEAP,
EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
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Protokoll

Vilka protokoll som kan hanteras varierar beroende pa modell.

TCP/IP-protokoll och funktioner

Protokoll ar standardiserade regeluppsattningar for hur data dverfors i ett natverk. Med protokoll kan
anvandare fa atkomst till natverksanslutna resurser.

Skrivarservern som anvands i Brother-skrivaren kan hantera protokollet TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol).

TCP/IP ar det vanligaste protokollet fér kommunikation via internet och e-post. Det kan anvandas i nastan
alla operativsystem, till exempel Windows®, Windows Server®, Mac OS X och Linux®.

OBS

» Du kan konfigurera protokollinstallningarna genom att anvanda HTTP-granssnittet (en webblasare).
(Se Konfigurera skrivarinstéllningarna med webbaserad hantering (webblésare) pa sidan 18.)

» Se Protokoll och sékerhetsfunktioner som stéds pa sidan 39 om du vill ha mer information om vilka
protokoll som kan hanteras av Brother-skrivaren.

Foljande TCP/IP-protokoll finns tillgangliga pa Brother-skrivaren.

DHCP/BOOTP/RARP
Med hjalp av DHCP/BOOTP/RARP kan IP-adressen konfigureras automatiskt.

OBS
Kontakta natverksadministratéren om du vill anvanda DHCP/BOOTP/RARP.

APIPA

Om du inte tilldelar en IP-adress manuellt (med BRAdmin-programmet) eller automatiskt (med en DHCP-/
BOOTP-/RARP-server) tilldelar protokollet Automatic Private IP Addressing (APIPA) automatiskt en IP-adress
i intervallet 169.254.0.1 till 169.254.254.254.

ARP
Forkortning av Address Resolution Protocol som mappar IP-adresser till MAC-adresser i ett TCP/IP-natverk.

DNS-klient

Skrivarservern stoder klientfunktionen fér domannamnssystem (DNS). Pa sa satt kan skrivarservern
kommunicera med andra enheter med hjalp av DNS-namnet.
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NetBlOS-namnmatchning

Namnmatchning med Network Basic Input/Output System gor att du kan hadmta IP-adressen for den andra
enheten med hjalp av NetBIOS-namnet.

WINS

Windows® Internet Name Service ar en tjanst som tillhandahaller information fér NetBIOS- namnmatchning
genom att konsolidera en IP-adress och ett NetBIOS-namn som finns i det lokala natverket.

LPR/LPD
Skrivarprotokoll som ofta anvands i TCP/IP-natverk.

Custom Raw Port (standard ar port 9100)
Ett annat skrivarprotokoll som ofta anvands i TCP/IP-natverk. Det anvands for interaktiv datadverforing.

mDNS

Med mDNS kan skrivarservern konfigureras automatiskt sa att den fungerar i ett Mac OS X Simple Network
Configured-system.

SNMP

SNMP betyder Simple Network Management Protocol och ar ett protokoll som anvands for att hantera
natverksenheter, till exempel datorer, routrar och skrivare med natverksfunktioner. Brother-skrivarservern
hanterar SNMPv1 och SNMPv2.

LLMNR

LLMNR ar en forkortning for Link-Local Multicast Name Resolution och ar ett protokoll som anvands for att
tolka namnen pa datorer i natverket om det inte finns ndgon DNS-server. Funktionen LLMNR Responder
fungerar bade i IPv4- och IPv6-miljéer om du anvander ett operativsystem med funktionen LLMNR Sender,
till exempel Windows® 7, Windows® 8 och Windows® 8.1.
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Konfigurera skrivaren for ett natverk

IP-adresser, natmasker och gateways

For att du ska kunna anvanda skrivaren i ett TCP/IP-natverk maste du konfigurera IP-adressen och natmasken.
Den IP-adress som du tilldelar skrivarservern maste tillhora samma logiska natverk som varddatorerna. Om den
inte gor det maste du konfigurera ratt ndtmask och gateway-adress.

IP-adress

En IP-adress ar en sifferserie som identifierar alla enheter som ar anslutna till ett natverk. En IP-adress bestar
av fyra tal som skiljs &t med punkter. Varje tal ar mellan 0 och 254.

W | ett litet natverk skiljer sig till exempel den sista siffran for de olika enheterna.
+192.168.1.1
+192.168.1.2
+192.168.1.3

Sa har tilldelas skrivarservern en IP-adress:

Om det finns en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i natverket far skrivarservern automatiskt IP-adressen fran
den servern.

OBS

I mindre natverk kan routern fungera som DHCP-server.

Mer information om DHCP, BOOTP och RARP finns i:
Anvénda DHCP fér att konfigurera IP-adressen pa sidan 50.
Anvénda BOOTP fér att konfigurera IP-adressen pa sidan 51.
Anvénda RARP fér att konfigurera IP-adressen pa sidan 50.

Om du inte har nagon DHCP-/BOOTP-/RARP-server tilldelar protokollet Automatic Private IP Addressing
(APIPA) automatiskt en IP-adress mellan 169.254.0.1 och 169.254.254.254. Mer information om APIPA finns
i Anvédnda APIPA for att konfigurera IP-adressen pa sidan 51.

42



Ordlista

Natmask
Natmasker begransar natverkskommunikationen.
M Dator 1 kan till exempel kommunicera med Dator 2.
» Dator 1
IP-adress: 192.168.1.2
Natmask: 255.255.255.0
» Dator 2
IP-adress: 192.168.1.3
Natmask: 255.255.255.0

0 i natmasken innebar att det inte finns nagon begransning for kommunikationen i den delen av adressen.
| ovanstaende exempel kan vi alltsd kommunicera med alla enheter som har en IP-adress som ar 192.168.1.x
(dar x ar ett tal mellan 0 och 254).

Gateway (och router)

En gateway ar en natverksenhet som fungerar som en ingang till ett annat natverk och skickar data som
Overfors via natverket till en exakt destination. Routern vet var de data som kommer till gatewayen ska
skickas. Om destinationen finns i ett externt natverk 6verfor routern data till det externa natverket.

Om natverket kommunicerar med andra natverk kanske du maste konfigurera gatewayens IP-adress.
Om du inte kdnner till gatewayens IP-adress kontaktar du natverksadministratoren.
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Termer och begrepp inom tradlésa natverk
Definiera natverket

SSID (Service Set Identifier) och kanaler

Du maste konfigurera ett SSID och en kanal for att definiera det tradlésa natverk som du vill ansluta till.
m SSID

Varje tradlost natverk har ett unikt natverksnamn som kallas SSID (Service Set Identifier). SSID:t ar ett varde
pa 32 byte eller mindre som man anger for atkomstpunkten. Du maste ange SSID pa de enheter som du vill
ansluta till det tradidsa natverket. Atkomstpunkten och de tradlésa natverksenheterna skickar regelbundet
paket (sa kallade beacon-meddelanden) som innehaller SSID-informationen. Nar den tradlésa enheten tar
emot ett beacon-meddelande kan den identifiera de tradlésa natverk som finns inom rackvidden.

B Kanaler
Tradlésa natverk anvander kanaler. Alla tradlésa kanaler har olika frekvenser. Det finns upp till 14 olika

kanaler som kan anvandas for tradlésa natverk. | manga lander ar emellertid antalet tillgangliga kanaler
begransat.

Sakerhetstermer

Autentisering och kryptering

| de flesta tradlosa natverk anvands nagon typ av sakerhetsinstallningar. Sakerhetsinstaliningarna definierar
autentiseringen (hur enheten identifierar sig sjalv i natverket) och krypteringen (hur data krypteras i natverket).
Om du inte anger ratt instéllningar for de har alternativen nar du konfigurerar en tradlos skrivare
kommer den inte att kunna ansluta till det tradlosa natverket. Det ar alltsa viktigt att stélla in de har
alternativen pa ratt satt.
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Metoder for autentisering och kryptering i privata tradlosa natverk
Ett privat tradlost natverk ar ett litet natverk, t.ex. ett hemmanatverk, utan stéd for IEEE 802.1x.

Se Metoder for autentisering och kryptering i tradlésa féretagsnétverk pa sidan 47 om du vill anvanda
skrivaren i ett tradlost natverk med stod for IEEE 802.1x.

Autentiseringsmetoder
m Oppet system
Tradlésa enheter kan ansluta till natverket utan nagon autentisering.
B Delad nyckel
En hemlig forutbestamd nyckel som delas av alla enheter som ska ansluta till det tradlésa natverket.
Brother-skrivaren anvander en WEP-nyckel som férutbestamd nyckel.
m WPA-PSK

Aktiverar en nyckel som skyddas med WPA-PSK-tekniken (Wi-Fi Protected Access Pre-shared Key),
vilket gor det majligt for skrivaren att ansluta till alla atkomstpunkter som anvander TKIP for WPA-PSK.

m WPA2-PSK

Aktiverar en nyckel som skyddas med WPA2-PSK-tekniken (Wi-Fi Protected Access Pre-shared Key),
vilket gor det maojligt for skrivaren att ansluta till alla atkomstpunkter som anvander AES fér WPA2-PSK
(WPA-Personal).

B WPA-PSK/WPA2-PSK

Aktiverar en nyckel som skyddas med WPA-PSK/WPA2-PSK-tekniken (Wireless Protected Access
Pre-shared Key), vilket gor det majligt for skrivaren att ansluta till atkomstpunkter som anvander TKIP
for WPA-PSK eller AES fér WPA-PSK och WPA2-PSK (WPA-Personal).

Krypteringsmetoder
H Ingen
Ingen kryptering anvands.
m WEP
Nar du anvander WEP (Wired Equivalent Privacy) 6verférs data med en saker nyckel.
m TKIP

Med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) kan nycklarna i paketen blandas och det gar att kontrollera
att paketen inte har manipulerats. Det innehaller dessutom en mekanism fér nya nycklar.

B AES

AES (Advanced Encryption Standard) ger ett starkare skydd tack vare kryptering med symmetriska
nycklar.
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Natverksnyckel
m Oppet system/delad nyckel med WEP

Den har nyckeln ar ett 64-bitars eller 128-bitars varde som maste anges i ASCII-format eller hexadecimalt
format.

* 64-bitars (40) ASCII:
5 tecken, t.ex. "WSLAN” (skiftlageskansligt).
* 64-bitars (40) hexadecimalt:
10 siffror med hexadecimala data, t.ex. "71f2234aba”.
+ 128-bitars (104) ASCII:
13 tecken, t.ex. "Wirelesscomms” (skiftlageskansligt).
+ 128-bitars (104) hexadecimalt:
26 siffror med hexadecimala data, t.ex. "71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.
B WPA-PSK/WPA2-PSK och TKIP eller AES, WPA2 med AES
En PSK-nyckel (forutbestamd nyckel) som ar 8-63 tecken lang.
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Metoder for autentisering och kryptering i tradlosa foretagsnatverk

Ett tradlost foretagsnatverk ar ett stort natverk med stéd for IEEE 802.1x. Om du konfigurerar datorn i ett
tradlost natverk med stdd for IEEE 802.1x kan du anvanda féljande typer av autentisering och kryptering.

Autentiseringsmetoder
B LEAP (for tradldsa natverk)

Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) ar utvecklat av Cisco Systems, Inc. Autentiseringen
sker med anvandar-ID och |6senord.

B EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnel) ar utvecklat
av Cisco Systems, Inc. Autentiseringen sker med anvandar-ID och |6senord samt symmetriska
nyckelalgoritmer sa att autentiseringen sker i en tunnel.

Skrivaren har stod for foljande interna autentiseringsmetoder:
+ EAP-FAST/NONE
+ EAP-FAST/MS-CHAPv2
+ EAP-FAST/GTC
m PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) ar utvecklat av Microsoft Corporation, Cisco Systems
och RSA Security. Med PEAP skapas en krypterad SSL/TLS-tunnel (Secure Sockets Layer/Transport
Layer Security) mellan en klient och en autentiseringsserver for att skicka anvandar-ID och l6senord.
Med PEAP sker autentiseringen at bada hallen mellan servern och klienten.

Skrivaren har stod for foljande interna autentiseringsmetoder:
+ PEAP/MS-CHAPv2
* PEAP/GTC

W EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol Tunnelled Transport Layer Security) ar utvecklat av Funk
Software och Certicom. Med EAP-TTLS skapas en liknande krypterad SSL-tunnel som med PEAP mellan
en klient och en autentiseringsserver for att skicka anvandar-ID och I6senord. Med EAP-TTLS sker
autentiseringen at bada hallen mellan servern och klienten.

Skrivaren har stdd for féljande interna autentiseringsmetoder:
* EAP-TTLS/CHAP
* EAP-TTLS/MS-CHAP
* EAP-TTLS/MS-CHAPv2
* EAP-TTLS/PAP
W EAP-TLS

Med EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) sker autentiseringen med
ett digitalt certifikat pa klienten och autentiseringsservern.

47



Ordlista

Krypteringsmetoder
m TKIP

Med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) kan nycklarna i paketen blandas och det gar att kontrollera

att paketen inte har manipulerats. Det innehaller dessutom en mekanism fér nya nycklar.

B AES

Med AES (Advanced Encryption Standard) ger ett starkare skydd tack vare kryptering med symmetriska

nycklar.
m CKIP

Det ursprungliga KIP-protokollet fér LEAP fran Cisco Systems, Inc.

Om [Kommunikationslage] ar installt pa [Infrastruktur]

Autentiseringsmetod Krypteringslage
LEAP CKIP
EAP-FAST/NONE TKIP
AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2 TKIP
AES
EAP-FAST/GTC TKIP
AES
PEAP/MS-CHAPV2 TKIP
AES
PEAP/GTC TKIP
AES
EAP-TTLS/CHAP TKIP
AES
EAP-TTLS/MS-CHAP TKIP
AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2 TKIP
AES
EAP-TTLS/PAP TKIP
AES
EAP-TLS TKIP
AES
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Anvandar-ID och losenord

Med féljande sakerhetsmetoder far anvandar-1D:t besta av hogst 64 tecken och |6senordet far besta
av hogst 32 tecken.

m LEAP

W EAP-FAST

m PEAP

m EAP-TTLS

M EAP-TLS (fér anvandar-ID)

Wireless Direct-termer

Enhetsinformation

Enhetsnamn

Skrivarens namn visas i Wireless Direct-natverket. Enhetsnamnet ar i formatet PT-xxxx (d&r xxxx
ar modellnamnet).

SSID

| det har faltet visas SSID for Wireless Direct-natverket. Upp till 32 tecken av SSID:t visas pa skarmen.

IP-adress
| det har faltet visas skrivarens aktuella IP-adress.

Statusinformation

Signal
| det har faltet visas signalstyrkan i Wireless Direct-natverket.

Kanal
| det har faltet visas kanalen for Wireless Direct-natverket.

Hastighet
| det har faltet visas den aktuella hastigheten i Wireless Direct-natverket.
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Andra satt att stalla in IP-adressen (for avancerade anvandare
och administratorer)

Anvanda DHCP for att konfigurera IP-adressen

Dynamiskt vardkonfigurationsprotokoll (DHCP) &r ett av flera satt att tilldela IP-adresser automatiskt. Om det
finns en DHCP-server i natverket hamtar skrivarservern automatiskt IP-adressen fran DHCP-servern och
registrerar namnet med en RFC 1001- och 1002-kompatibel dynamisk namntjanst.

OBS

Om du inte vill konfigurera skrivarservern med DHCP, BOOTP eller RARP ska bootmetoden vara statisk
sa att skrivarservern har en statisk IP-adress. Det forhindrar att skrivarservern férsoker hamta en IP-adress
fran nagot av systemen. Anvand BRAdmin-programmen eller webbgranssnittet om du vill andra bootmetod.

Anvanda RARP for att konfigurera IP-adressen

Skrivarserverns IP-adress kan konfigureras med hjalp av funktionen RARP (Reverse ARP) pa din varddator.
Det gor du genom att redigera filen (om filen inte finns kan du skapa den) med en post som liknar féljande:

00:80:77:31:01:07 BRN008077310107 (eller BRWO08077310107 for tradlésa natverk).

Den forsta posten ar MAC-adressen (Ethernet-adressen) for skrivarservern och den andra posten ar namnet
pa skrivarservern (namnet maste vara samma som du anger i filen /etc/hosts).

Om RARP-tjansten inte redan kors startar du den (beroende pa vilket system som anvands kan kommandot
varararpd, rarpd -a, in.rarpd -a eller nagot annat. Skrivman rarpd eller las systemdokumentationen
om du vill ha mer information).

Skrivarservern hamtar IP-adressen fran RARP-tjansten nar skrivaren satts pa.

50



Ordlista

Anvanda BOOTP for att konfigurera IP-adressen

BOOTP éar ett alternativ till RARP med den férdelen att du kan konfigurera natmask och gateway. Om du
vill anvanda BOOTP for att konfigurera IP-adressen kontrollerar du att BOOTP &r installerat och kors pa
varddatorn (den bor visas i filen /etc/services pa varddatorn som en verklig tjanst, skriv man bootpd
eller las systemdokumentationen om du vill ha mer information). BOOTP startas vanligen via filen
/etc/inetd.conf, sa du kanske maste aktivera den genom att ta bort "#” framfor bootp-posten i den filen.
En vanlig bootp-post i filen /etc/inetd.conf skulle kunna se ut sa har:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i
Beroende pa systemet kan posten kallas "bootps” istallet for "bootp”.

OBS

For att aktivera BOOTP tar du helt enkelt bort "#” (om inget "#” finns ar BOOTP redan aktiv). Redigera sedan
BOOTP-konfigureringsfilen (vanligtvis /etc/bootptab) och ange namn, natverkstyp (1 for Ethernet),
MAC-adress (Ethernet-adress) samt IP-adress, natmask och gateway for skrivarservern. Tyvarr ar inte
formatet for att gora det standardiserat, sa du maste titta i systemdokumentationen for att se hur
informationen ska anges. Nagra exempel pa vanliga /etc/bootptab-poster:

BRN310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.1.2

och:
BRN310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\1p=192.168.1.2:
"BRN” ersatts med "BRW” for tradlésa natverk.

Vissa implementeringar av program fér BOOTP-vardar svarar inte pa BOOTP-forfragningar om du inte har
angett ett filnamn fér hamtning i konfigurationsfilen. | sa fall skapar du helt enkelt en tom fil pa varddatorn och
anger namnet pa och sdkvagen till den filen i konfigurationsfilen.

Pa samma satt som for RARP hamtar skrivarservern IP-adressen fran BOOTP-servern nar skrivaren satts pa.

Anvanda APIPA for att konfigurera IP-adressen

Skrivarservern har stod for protokollet Automatic Private IP Addressing (APIPA). Med APIPA kan DHCP-klienter
automatiskt konfigurera en IP-adress och natmask nar en DHCP-server inte ar tillganglig. Enheten véljer sin egen
IP-adress i intervallet 169.254.0.1 till 169.254.254.254. Natmasken stalls automatiskt in pa 255.255.0.0 och
gatewayadressen pa 0.0.0.0.

APIPA-protokollet ar aktiverat som standard. Om du vill inaktivera APIPA-protokollet kan du géra det med hjalp
av BRAdmin Light eller i webbgranssnittet.
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Anvanda ARP for att konfigurera IP-adressen

Om du inte kan anvanda BRAdmin-programmet och det inte finns nagon DHCP-server i natverket kan du
anvanda ARP-kommandot. ARP-kommandot kan anvandas pa Windows ®-datorer med TCP/IP. Anvand
ARP genom att ange féljande kommando i kommandotolken:

arp -s ipadress ethernetadress

ping ipadress

Déarethernetadress ar MAC-adressen (Ethernet-adressen) till skrivarservern och ipadress ar IP-adressen
till skrivarservern. Exempel:

® Windows ®-datorer

Pa Windows ®-datorer maste du ange ett bindestreck (-) mellan varje siffra i MAC-adressen
(Ethernet-adressen).

arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07
ping 192.168.1.2

OBS

Du maste vara i samma Ethernet-segment (dvs. det far inte finnas nagon router mellan skrivarservern och
operativsystemet) for att kunna anvanda kommandot arp -s.

Om det finns en router kan du ange IP-adressen med hjalp av BOOTP eller nagon annan metod som
beskrivs i det har kapitlet. Om administratéren har konfigurerat systemet sa att det hamtar IP-adresser
via BOOTP, DHCP eller RARP kan skrivarservern hamta en IP-adress fran nagot av de systemen for
tilldelning av IP-adresser. | sa fall behdver du inte anvanda ARP-kommandot. ARP-kommandot fungerar
bara en gang. Nar du har konfigurerat IP-adressen for en Brother-skrivarserver med ARP-kommandot kan
du av sakerhetsskal inte anvanda det igen for att andra adressen. Skrivarservern ignorerar alla forsok
att gora det. Om du vill andra IP-adressen anvander du webbgranssnittet eller aterstaller skrivarserverns
fabriksinstallningar (du kan da anvanda ARP-kommandot igen).

52



brother

Besok oss pa webben
http://www.brother.com/


http://www.brother.com/

	Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W
	Definitioner av symboler
	Varumärken
	VIKTIG ANMÄRKNING
	Innehållsförteckning
	Wireless Direct
	1 
Inledning
	Översikt
	Maskinvarukrav
	Kompatibla operativsystem

	Hämta och installera program som kan användas på mobila enheter

	2 
Konfigurera ett Wireless Direct-nätverk
	Konfigurera ett Wireless Direct-nätverk


	Trådlöst nätverk
	3 
Inledning
	Nätverksfunktioner

	4 
Ändra skrivarens nätverksinställningar
	Ändra skrivarens nätverksinställningar (IP-adress, nätmask och gateway)
	Använda hjälpprogrammet BRAdmin Light
	Installera BRAdmin Light
	Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med BRAdmin Light


	Andra hanteringsverktyg
	Webbgränssnittet (webbläsare)
	BRAdmin Professional (Windows®)


	5 
Konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk
	Översikt
	Med hjälp av installationsprogrammet på cd-skivan
	Kontrollera nätverksmiljöns utformning
	Ansluten till en dator med en trådlös åtkomstpunkt/router i nätverket (infrastrukturläge)

	Trådlös konfigurering med temporär användning av USB-kabel (rekommenderas för Windows®- och Macintosh-användare)
	Konfigurering genom att trycka på knappen för Wi-Fi Protected Setup™

	Konfiguration med Brother-skrivarens egna funktioner
	Välj fliken Nätverk
	Visa nätverksinställningar
	Konfigurera inställningarna för infrastrukturläge
	Konfigurera med hjälp av WPS
	Konfigurera genom att ange PIN-kod
	Konfigurera med hjälp av inställningsguiden

	Slå på eller stänga av den trådlösa funktionen


	6 
Webbaserad hantering
	Översikt
	Konfigurera skrivarinställningarna med webbaserad hantering (webbläsare)


	Kommunikationsinställningar
	7 
Kommunikationsinställningar (endast Windows®)
	Använda kommunikationsinställningarna
	Dialogrutan Inställningar
	Menyrad
	Arkiv-menyn
	Menyn verktyg
	Menyn Hjälp

	Fliken Allmänt
	Kommunikationsinställningar
	IPv6

	Fliken Trådlöst LAN
	TCP/IP (trådlöst)
	IPv6
	Trådlösa inställningar

	Fliken Wireless Direct
	Wireless Direct-inställningar

	Tillämpa inställningsändringar på fler skrivare



	Bilaga
	8 
Felsökning
	Översikt
	Identifiera problemet
	Gå till sidan för din lösning i listorna nedan



	9 
Protokoll
	Protokoll och säkerhetsfunktioner som stöds

	10 
Ordlista
	Protokoll
	TCP/IP-protokoll och funktioner

	Konfigurera skrivaren för ett nätverk
	IP-adresser, nätmasker och gateways
	IP-adress
	Nätmask
	Gateway (och router)


	Termer och begrepp inom trådlösa nätverk
	Definiera nätverket
	SSID (Service Set Identifier) och kanaler

	Säkerhetstermer
	Autentisering och kryptering
	Metoder för autentisering och kryptering i privata trådlösa nätverk
	Metoder för autentisering och kryptering i trådlösa företagsnätverk


	Wireless Direct-termer
	Enhetsinformation
	Statusinformation

	Andra sätt att ställa in IP-adressen (för avancerade användare och administratörer)
	Använda DHCP för att konfigurera IP-adressen
	Använda RARP för att konfigurera IP-adressen
	Använda BOOTP för att konfigurera IP-adressen
	Använda APIPA för att konfigurera IP-adressen
	Använda ARP för att konfigurera IP-adressen







