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NaviTEK NT

Natverksfelsdkare

NaviTEK NT &r en natverkstestare for felsékning och underhall av
aktiva och passiva koppar- och fibernatverk. Med ett forbattrat grafiskt
interface gor NaviTEK NT att natverksteknikerna kan hitta och I&sa
anslutningsproblem pa natverket snabbare &n ndgonsin. Darefter kan
testerna sparas som pdf-rapporter och delas med kollegor och kunder
med hjalp av gratisappen IDEAL AnyWare™.

Tillgodoser behoven hos dagens natverkstekniker

Idag har natverksteknikern ett brett urval av programvaror fér felsékning och aven
fast de kan vara anvandbara i vissa situationer, sa har de begransningar. NaviTEK
NT & andra sidan, erbjuder en omfattande serie av tester och felsékningsfunktioner

som man bara hittar pa handhallna testare som &r avsedda fér andamalet:-

« Koppar- och fibertestinterface

* Snabb detektering av lank- och IP-information inkl. duplex, hastighet, port ID,
VLAN, DNS, DHCP, Gateway-status och IP- adress

« Detekterar tjanster sésom ISDN, POTS och PoE

« Exakt wire mapping inklusive langdmatning och avstand till fel

* Robust, kompakt design for anvandning i trdnga utrymmen

* Inte mottaglig for virus- och malware-attacker

Port- & natverks-
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JOBS SAVE MORE

Tryck pa Autotestknappen for
att visa en sammanfattning
och tillat detaljerad kontroll

av natverksparametrar

CDP-/LLDP-/

EDP-port-information

System Name:
Cisco3560PoE-24

System Description: cisco WS-
C3560G-24PS

IP Address: 172.20.254.15
Port Address:
00:64:40:91:28:83

Port Description:
GigabitEthernet0/3
Capabilities: S

VLAN: 1

PoE: -

[

Visa portinformation med Cisco
Discovery Protocol (CDP), Extreme
Discovery Protocol (EDP) och Link Layer
Discovery Protocol (LLDP)

VLAN detektering
& anvandning

LAN [E_F 00:59
Max Rx Bandwidth (Mb/s)

743.504

Detected VLAN IDs
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MORE APPLY

Automatisk detektering av VLAN ID'n
gor att anvandaren kan
konfigurera NaviTEK NT

for anvandning pa ett VLAN
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Visar en lista med IP- och

MAC-adresser for varje enhet
som ar ansluten till natverket

Ethernetanvandning

Stats [ 01:04
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YoUtil

Realtidsvisning av utgaende natverks-
trafik visat som en procentsats av port-
hastigheten de senaste 60 minuterna

Natverkssondering

NET TEST 16:27

)
. Primary DNS Ping
. Secondary DNS Ping
. Gateway Ping
. Internet Ping
. Internet Trace Route
. Netscan

Se en natverksillustration
for att verifiera
testresultaten for varje
natverkskomponent




Skicka testrapporter fran varsomhelst med appen

Auto Save On
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Steg 1
Test

* Gor en job-mapp

« Skriv in information om arbetsplats

» Utfér autotest pa koppar-/fiberkablage
och koppar-/fibernatverk

IDEALS-88413C |

Steg 2

Anslut

» Aktivera SignalTEK NT tradlés hotspot

* Anslut din smartphone eller tablet med
IDEAL AnyWARE Appen

« Overfor testrapporter till din mobila
enhet

» Se pa dina testrapporter

Ladda ner Appen gratis idag
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IDEAL .
AnyWARE

NaviTEK-NT_STC OP_1.pdf  Close

Steg 3
Skicka

« Valj rapporter (pdf eller csv) att skicka

« Valj 6nskad overféringsmetod - email,
ftp, molnlagring etc.

» Skicka filen

 Alternativt spara testrapporterna pa ett
USB-minne

NaviTEK NT

Utfor tester pa kopparkablage och
-natverk, inklusive:

« Visar natverkskonfiguration - IPv4- /
IPve-kompatibel

* Avancerad wiremap for felkoppling,
splittade par, avbrott och kortslutningar

« Avstand till avbrott och kortslutningar
(TDR)

* PoE/PoE+ detektering

* Tongenerator for kabelsdkning
* Ping- och Traceroute-test

* Hub blink for portidentifiering
* DHCP-klient

« Switch-detektering - 10/100/1000
Mb/s

* Utbytbara RJ45-insatser

e Stod for upp till 12 wiremap-
terminatorer

Bakgrundsbelyst fargskarm

NaviTEK NT Plus

Alla funktionerna pa NaviTEK NT samt:

« Autotestknappen utfor en serie av
natverkstester

« Natverkssondering ger en detaljerad
port- och natverksinformation

Portidentifiering med EDP/CDP/LLDP
* VLAN-support

» Natverksscan

» Trafikutnyttjande bar graf

e Internt minne fér 5000 test-rapporter
* Generera testrapporter (PDF eller CSV)

» Skicka testrapporter fran din mobila
enhet med gratisappen IDEAL
AnyWARE

NaviTEK NT Pro

Alla funktionerna pa NaviTEK NT Plus
samt:

* Fiberoptiskt interface

¢ Login med 802.1x protokoll

« Optisk effektindikering




NaviTEK NT

Natverksfelsdkare

Testrapportering

Sammanfattningssidan fér varje rapport kan dndras sa att den innehaller
logga, foretag och operatodr. Valj mellan 3 olika rapporter, som visar antingen

godkanda, icke godkanda eller alla tester i rapporten: NHATERHT TES REBGiE
+ Sammanfattning i — b T
* Kort "E‘?"*”, = -w!' [
e 5 s oy Do U5 e by gt E
e Full (se exempel till hdger) s couns 00 oo s S H
Bestallningsinformation F; = e
vt | iS00t st ctn2ssariepszg
Setet innehaller: iy ee—Sm———
Load i " [VoMage  Cument  Power Voltage  Comment  Power
NaviTEK NT - Natverksfelsdkare. g B § P pepmp F R
R153001 1x NaviTEK NT testenhet, 1 x Terminator Nr. 1, 4 x AA batterier g e ol
(ej uppladdningsbara), 2 x Patchkablar - 30cm, Kat. 5e STP, ..m‘.“’:; R e A
1x Snabbguide, 1 x Vaska e = = _—
e B e
NaviTEK NT Plus - Natverksfelsdkare. | 2 =i 5
R151003 1x NaviTEK NT Plus testenhet, 1 x Terminator Nr. 1, 1 x Uppladdningsbar
Power Module 1 x PSU EU/UK/US adapter, 2 x Patchkablar - 30cm,
Kat. 5e STP, 1 x USB WiFi-adapter, 1 x Snabbguide, 1 x Vaska
NaviTEK NT Pro - Natverksfelsékare. I it K
1x NaviTEK NT Pro testenhet, 1 x Terminator Nr. 1, 1 x Uppladdningsbar
R151004 PP °

Power Module 1 x PSU EU/UK/US adapter, 2 x Patchkaablar - 30cm,
Kat. 5e STP, 1 x USB WiFi-adapter, 1 x snabbguide, 1 x Vaska

Extra tillbehdr
MGKSX1 1x TOOOBASE-SX Fiberkit
MGKLX2 1x TOOOBASE-LX Fiberkit
MGKZX3 1x T000BASE-ZX Fiberkit

150058 1x RJ45 utbytesverktyg, 10 x utbytbara RJ45 insatser

For utbytestilloehor, var vanlig besdk var hemsida

Grundspecifikationer P -

Max. antal Max. antal Batteri- Storlek per Vikt per
Jobs sparade tester Iangd livslangd handset i mm handset

5000 181 m 5 timmar 175 x 80 x 40 0.4 kg
For detaljerade specifikationer, besdk vanligen var hemsida. c € L )
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