ECO Bio Weld
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 &ndrad genom férordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2023-08-07 Omarbetning datum: 2023-06-19 Ersatter version av: 2022-12-05 Version: 1.1

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn : ECO Bio Weld

UFI 1 45JX-38H6-C004-VQWU
Produktkod . BDS002568AE
Foérangare . Aerosol

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Kategori efter huvudsaklig anvandning . Professionellt bruk
Anvandning av amnet eller beredningen : Svetsnings- och lI6dningsmedel

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillganglig
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Leverantor

CRC Industries Europe B.V.
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

T +32(0)52/45.60.11 - F +32(0)52/45.00.34
hse@crcind.com - www.crcind.com

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer for nddsituationer . +32(0)52/45.60.11
Office hours: 9-17h CET

‘AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 3 H229
Fullstédndig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hélso- och miljoeffekter
Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
2.2. Markningsuppgifter

Kéanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signalord (CLP) : Varning
Faroangivelser (CLP) . H229 - Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Forvaras oatkomligt for barn.

P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rokning férbjuden.

P251 - Far inte punkteras eller brannas, géller aven témd behallare.
P410+P412 - Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50°C.

EUH-fraser : EUH208 - Innehaller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on (2634-33-5). Kan
orsaka en allergisk reaktion.
Extra fraser : 18 viktprocent av innehallet ar brandfarligt.

2.3. Andra faror

Innehaller inga PBT/vPvB-amnen 2 0,1 % beddmt enligt REACH bilaga XlII
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Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Annan information : Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel
59.1 i REACH for att ha hormonstdérande egenskaper eller identifieras inte ha
hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade
férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en
koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]

dimetyleter CAS nr: 115-10-6 10-25 Flam. Gas 1, H220

(Drivgas (Aerosol)) EC nr: 204-065-8 Press. Gas (Lig.), H280

amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) Index nr: 603-019-00-8

(SE); @amne med gemenskapsgransvarden for REACH-nr: 01-2119472128-

exponering pa arbetsplatsen 37

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on CAS nr: 2634-33-5 <0,05 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
EC nr: 220-120-9 mg/kg kroppsvikt)
Index nr: 613-088-00-6 Acute Tox. 2 (Inhalation:damm,dimma),

H330 (ATE=0,05 mg/l/4h)
Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Specifika koncentrationsgranser:

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgranser

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on CAS nr: 2634-33-5 (0,05 <C =< 100) Skin Sens. 1, H317
EC nr: 220-120-9
Index nr: 613-088-00-6

Produkt som omfattas av CLP Artikel 1.1.3.7. Komponenternas upplysningsregler har modifierats i det har fallet.
Fullstéandig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen allman : Se till att medicinsk personal &r medveten om de material (er) som berérs och att de vidtar
nddvandiga skyddsatgarder.

Forsta hjalpen efter inandning . Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas. Kontakta lakare om
tecken/symptom utvecklas.

Forsta hjalpen efter hudkontakt . Tvatta huden med mycket vatten. Uppsok lakare eller irritation uppstar.

Forsta hjalpen efter kontakt med 6gonen : Skolj 6gonen med vatten i sakerhetssyfte. Uppsok lakare eller irritation uppstar.

Forsta hjalpen efter fortaring : Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller lakare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Ingen ytterligare information tillganglig

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krdvs

Ordna allmanna stoédatgarder och behandla pa ett symtomatisk satt. Hall den skadade under observation. Symptomen kan vara fordréjda.
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ECO Bio Weld
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgérder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.
Olampligt slackningsmedel . Anvand inte koncentrerad vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Explosionsrisk . Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
Farliga s6nderdelningsprodukter : Vid brand kan halsoskadliga gaser bildas.

5.3. Rad till brandbekdampningspersonal

Slackinstruktioner . Flytta behallarna fran brandplatsen om det kan géras utan risk for personskada. Tillampa
gangse rutiner for brandbekampning och betank riskerna med 6vriga inblandade material.
Skydd under brandbekampning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Sjalvforsérjande andningsapparat

(SCBA). Heltackande skyddsklader.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning : Bar lamplig skyddsutrustning och -klader under rengéringen.
Planeringar for nodfall : Ventilera spillomradet. Inga 6ppna lagor, inga gnistor, ingen rokning.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Fér mer information, se avsnitt 8:
"Begransning av exponering/personligt skydd".
Planeringar for nédfall . Evakuera 6verflodig personal. Ventilera omradet.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp till miljon. Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoringsmetoder . Samla upp produkten pa mekanisk vag. Begransa stora utslapp i ett dike och tack
materialet med vat sand eller jord for att kunna bortskaffa det pa ett sakert satt. Nar
materialet samlats upp skall omradet spolas med vatten. Torka upp mindre spill med
kemiska absorptionsmedel. Rengdr ytan grundligt for att avidgsna kontaminering fran
utslappsrester.

Annan information : Lamna material och fasta rester till en auktoriserad anldggning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For avyttring av fororenat material, se avsnitt 13: "Avfallshantering".

‘AVSNITT 7: Hantering och lagring ‘

7.1. Skyddsatgarder for séaker hantering

Skyddsatgarder for saker hantering . Anvand personlig skyddsutrustning. Se till att ventilationen &r god pa arbetsplatsen. Far inte
utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Rokning
forbjuden. Far inte punkteras eller brannas, galler aven tomd behallare. Undvik langvarig
exponering. Hantera i enlighet med god industriell hygien och sakerhetsrutiner.

Atgérder betraffande hygien : Atinte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten. Tvétta alltid handerna efter all
hantering.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagringsvillkor . Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C/122 °F. Forvaras pa val
ventilerad plats. Forvaras svalt. Behallarna skall vara tillslutna nar de inte anvands.
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ECO Bio Weld
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

7.3. Specifik slutanvdndning

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella gransvéarden fér exponering pa arbetsplatsen och biologiska griansvarden
dimetyleter (115-10-6)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn Dimethylether

IOEL TWA 1920 mg/m?

IOEL TWA [ppm] 1000 ppm

Regleringsreferens COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Dimetyleter

NGV (OEL TWA) 950 mg/m?

NGV (OEL TWA) [ppm] 500 ppm

KTV (OEL STEL) 1500 mg/m?

KTV (OEL STEL) [ppm] 800 ppm

Anmarkning V (Vagledande korttidsgréansvarde ska anvandas som ett rekommenderat hogsta varde

som inte bor 6verskridas)
Regleringsreferens Hygieniska gréansvarden (AFS 2018:1)
8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden
Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.4. DNEL och PNEC
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on (2634-33-5)
DNEL/DMEL (Arbetare)

Langvarigt - systemiska effekter, dermal 0,966 mg/kg kroppsvikt/dag
Langvarigt - systemiska effekter, inandningen 6,81 mg/m?

DNEL/DMEL (Allménna befolkningen)

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen 1,2 mg/m?

Langvarigt - systemiska effekter, dermal 0,345 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC (Vatten)

PNEC aqua (so6tvatten) 4,03 pg/l

PNEC aqua (havsvatten) 0,403 pg/l

PNEC aqua (intermittent, sétvatten) 1,1 pg/l

PNEC aqua (intermittent, havsvatten) 110 ng/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (s6tvatten) 49,9 pg/kg ps
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Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on (2634-33-5)

PNEC sediment (havsvatten) 4,99 pg/kg ps
PNEC (Jord)

PNEC jord 3 mg/kg torrvikt
PNEC (STP)

PNEC avloppsreningsverk 1,03 mg/l

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillganglig

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:

Se till att det finns en bra allman ventilation. Ventilationen skall anpassas efter forhallandena. Om tillampligt, anvand inkapsling av processer,
punktutsugning eller andra tekniska forsiktighetsatgarder for att halla nivaerna i luften under de rekommenderade exponeringsgranserna. Om
exponeringsgranserna inte har faststallts, hall luftburna nivaer pa en acceptabel niva.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning symbol(er):

8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasdgon:
Anvand skyddsglasdgon enligt EN 166. Sakerhetsglasdgon med sidoskydd.

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Lampliga skyddsklader skall anvandas

Handskydd:
Vid risk for tillfallig kontakt med produkten bar kemskyddshandskar enligt normen EN 374. Anvandningen av engangshandskar ar acceptabelt
forutsatt att de omedelbart byts i handelse de utsatts for stank eller spill. Lampligast ar nitrilhandskar.

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Andningsskydd: Inget andningsskydd behdvs under normala anvandningsforhallanden. Vid otillracklig ventilation skall lamplig andningsutrustning
anvandas. Godkand organisk respirator. Typ av filter: A

8.2.2.4. Te rmisk fara

Skydd mot termiska risker:
Forvantas ej utgdra nagon storre risk under normala anvandningsférhallanden. Anvand lampliga skyddsklader som skyddar mot hetta.

8.2.3. Begransning och 6vervakning av miljéexpositionen

Begransning och 6vervakning av miljéexpositionen:
Undvik utslapp till miljon. Utslapp fran ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras for att sékerstélla att de uppfyller kraven i
miljoskyddslagstiftningen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand : Vatska
Farg : mijolkig.
Utseende : Vatska med DME som drivgas.
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ECO Bio Weld
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Lukt

Lukttréskeln

Smaltpunkt

Fryspunkt

Kokpunkt

Brandfarlighet

Explosiva egenskaper
Explosionsgranser

Nedre explosionsgrans
Ovre explosionsgrans
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderdelningstemperatur
pH-véarde

Viskositet, kinematisk
Loslighet
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log
Kow)

Angtryck

Angtryck vid 50°C

Densitet

Relativ densitet

Relativ angdensitet vid 20°C
Partikelegenskaper

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

% av brandfarliga ingredienser

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

VOC-halt
Ytterligare Information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala férhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

. Karakteristisk.

Ej tillganglig
Ej tillamplig
Ej tillganglig
Ej tillganglig
Ej tillamplig

. Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

Ej tillganglig
Ej tillganglig
Ej tillganglig
101 °C (stdngd bagare)

: >200°C

Ej tillganglig

: 85-95
: > 10 mm?s vid 40°C
: 16slig i vatten.

Ej tillamplig

Ej tillganglig
Ej tillganglig

: 0,99 g/cm?®
: 0,99

Ej tillganglig
Ej tillamplig

10-25%

170 g/l

: Aerosoler utan drivgas.

Inga farliga reaktioner kédnda under normala anvandningsférhallanden.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Undvik kontakt med heta ytor. Varme. Inga lagor, inga gnistor. Eliminera alla antandningskallor.

10.5. Oférenliga material

Kraftfulla oxidanter.

10.6. Farliga s6nderdelningsprodukter

Inga farliga s6nderdelningsprodukter boér bildas under normala lagrings- och anvandningsforhallanden. koloxid (CO, CO2).
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

‘AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses
vara uppfyllda)

Akut toxicitet (dermal) . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses
vara uppfyllda)

Akut toxicitet (inhalation) . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses

vara uppfyllda)
dimetyleter (115-10-6)
LC50 Inandning - Ratta 308,5 mg/l/4h

LC50 Inandning - Ratta [ppm] 164000 ppm

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on (2634-33-5)

LD50 oral ratta > 5000 mg/kg

LD50 hud ratta > 2000 mg/kg kroppsvikt

LC50 Inandning - Ratta (Damm/dimma) 100 mg/l/4h

Fratandelirriterande pa huden . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses

vara uppfyllda)
pH-vérde: 8,5 -9,5

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on (2634-33-5)
pH-véarde 55-8,5

Allvarlig 6gonskadal/égonirritation . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses
vara uppfyllda)
pH-vérde: 8,5-9,5

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on (2634-33-5)

pH-varde 55-8,5

Luftvags-/hudsensibilisering : Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)

Mutagenitet i kdnsceller . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)

Cancerogenicitet . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses
vara uppfyllda)

Reproduktionstoxicitet . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses

vara uppfyllda)
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on (2634-33-5)

NOAEL (djur/hona, FO/P) 112 mg/kg kroppsvikt

NOAEL (djur/hona, F1) 56,6 mg/kg kroppsvikt

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses
vara uppfyllda)

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses
vara uppfyllda)

Fara vid aspiration . Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)
ECO Bio Weld
Foérangare Aerosol

Viskositet, kinematisk > 10 mm?s vid 40°C
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ECO Bio Weld
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstérande egenskaper

Negativa halsoeffekter som orsakas av : Blandningen innehaller inte amnen som ingar i listan som upprattats i enlighet med artikel

hormonstérande egenskaper 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha
hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade
férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en
koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

11.2.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allman . Produkten anses inte skadlig fér vattenlevande organismer och inte heller orsaka langvariga
skadliga effekter pa miljon.

Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat

Farligt for vattenmiljon, fordrojda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

Inte snabbt nedbrytbart
dimetyleter (115-10-6)

LC50 - Fisk [1] >4,1g/l
EC50 - Kraftdjur [1] > 4,4 g/l Daphnia magna (vattenloppa)
EC50 96h - Alger [1] 154917 mg/l

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on (2634-33-5)

LC50 - Fisk [1] 2,2 mg/l

EC50 - Kraftdjur [1] 3,27 mg/l Daphnia magna (vattenloppa)
EC50 72h - Alger [1] 0,11 mgl/l

NOEC kronisk fisk 0,21 mg/l 28 d

NOEC kronisk kraftdjur 1,2mg/l21d

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

ECO Bio Weld

Persistens och nedbrytbarhet Ej fastslaget. Det finns ingen information om nedbrytbarheten for denna produkt.

12.3. Bioackumuleringsformaga

ECO Bio Weld

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Kow)  Ej tillamplig
dimetyleter (115-10-6)

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow) 0,07
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on (2634-33-5)

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow) 0,7

12.4. Rorlighet i jord

Ingen ytterligare information tillganglig
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ECO Bio Weld
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

ECO Bio Weld

Resultat av kartlaggningen av PBT-egenskaperna

12.6. Hormonstérande egenskaper

Negativa effekter pa miljon som orsakas av
hormonstérande egenskaper

12.7. Andra skadliga effekter

Ytterligare Information
Potentiell drivhuseffekt

Innehaller inga PBT/vPvB-amnen 2 0,1 % beddmt enligt REACH bilaga XiII

. Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som upprattats i enlighet med artikel

59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha
hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade
férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en
koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

: Ina andra kénda effekter.
: 0 (Fluorerade vaxthusgaser - (EG) nr 517/2014)

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder

Europeisk avfallsférteckning

AVSNITT 14: Transportinformation

. La&mna innehallet/behallaren i enlighet med godkand avfallsinsamlares

sorteringsanvisningar.

. Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) ar avfallskoderna inte produktspecifika utan

anvandningsspecifika. Avfallskoder skall tilldelas av anvandaren baserade pa produktens
tillténkta anvandningsomrade.

| enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG
14.1. UN-nummer eller id-nummer
UN 1950 UN 1950
14.2. Officiell transportbenamning
AEROSOLER

Beskrivning i transportdokument

UN 1950 AEROSOLER,
2.2, (E)

14.3. Faroklass for transport

22 22

14.4. Forpackningsgrupp
Ej tillamplig
14.5. Miljofaror
Miljofarlig: Nej

Ingen ytterligare information tillgénglig

2023-06-19 (Omarbetning datum)

AEROSOLS

UN 1950 AEROSOLS, 2.2

Ej tillamplig

Miljofarlig: Nej
Marin férorening: Nej

IATA ADN RID

UN 1950 UN 1950 UN 1950

Aerosols, non-flammable AEROSOLER AEROSOLER

UN 1950 Aerosols, non-  UN 1950 AEROSOLER, 2.2 UN 1950 AEROSOLER, 2.2

flammable, 2.2

Ej tillamplig Ej tillamplig Ej tillamplig
Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej Miljofarlig: Nej
SE - sv 9/13



ECO Bio Weld
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Végtransport

Klassificeringskod (ADR)

Séarbestammelser (ADR)

Begransade mangder (ADR)

Reducerade mangder (ADR)
Férpackningsinstruktioner (ADR)
Séarbestammelser for forpackningen (ADR)
Sérskilda bestdmmelser fér samemballering (ADR)
Transportkategori (ADR)

Séarbestammelser for transport - Kollin (ADR)
Sarbestammelser for transport - Lastning, lossning
och hantering (ADR)

Restriktionskod for tunnlar (ADR)

Sjotransport
Specialbestammelser (IMDG)
Begransade mangder (IMDG)
Reducerade mangder (IMDG)
Forpackningsinstruktioner (IMDG)
Sérskilda forpackningsbestammelser (IMDG)
EMS-nr. (Brand)

EMS-nr. (Utslapp)
Lastningskategori (IMDG)
Lastning och hantering (IMDG)
Segregation (IMDG)

Flygtransport

PCA Undantagna méangder (IATA)

PCA Begransade mangder (IATA)

PCA begransad max. nettokvantitet (IATA)
PCA forpackningsanvisningar (IATA)

PCA max. nettokvantitet (IATA)

CAO forpackningsanvisningar (IATA)

CAO max. nettokvantitet (IATA)
Séarbestammelser (IATA)

ERG-koden (IATA)

Insjoétransport

Klassificeringskod (ADN)
Specialbestammelser (ADN)
Begransade mangder (ADN)
Reducerade mangder (ADN)
Utrustning erfordras (ADN)
Ventilation (ADN)

Antal bla varningskoner/ljus (ADN)

Jarnvagstransport

Klassificeringskod (RID)

Specialbestammelse (RID)

Begransade mangder (RID)

Reducerade mangder (RID)
Foérpackningsinstruktioner (RID)

Sarskilda férpackningsbestammelser (RID)
Sarskilda bestdmmelser om gemensam férpackning
(RID)

Transportkategori (RID)

Sarbestammelser for transport - Kollin (RID)
Sarbestammelser for transport - Lastning, lossning
och hantering (RID)

Expresskolli (RID)

2023-06-19 (Omarbetning datum)

03
: V14
: CV9, CV12

: BA

190, 327, 344, 625
11

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2
MP9

E

: 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
. SP277

EO

P207, LP200
PP87, L2
F-D

: S-U

Ingen

: SW1, Sw22
. SG69

EO

: Y203
: 30kgG
;203
: 75kg
;203

150kg

: A98, A145, A167, A802
: 2L

. 5A

190, 327, 344, 625
1L
EO
PP

: VEO4

: BA

190, 327, 344, 625
1L

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2
MP9

03
: W14
. CW9, CW12

. CE2

SE - sv
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ECO Bio Weld
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878
HIN-nummer (RID) : 20

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om a@mnet eller blandningen nér det géller sakerhet, hdlsa och milj6
15.1.1. EU-foreskrifter

REACH-bilaga XVII (begransningsvillkor)

Innehaller inga @amnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehaller inga @amnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller inga @mnen listade pa REACH-kandidatlistan

PIC-forordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehaller inga &mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)
POP-forordning (EU 2019/1021, langlivade organiska fororeningar)

Innehaller inga @mnen som ar upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska féroreningar)
Foérordningen om @mnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehaller inga &mnen som ar upptagna pa listan 6ver ozonnedbrytning (férordning EU 1005/2009 om amnen som bryter ned ozonskiktet)
VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska foreningar)

VOC-halt : 170 g/l

Forordning om sprangamnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga &mnen som ar upptagna i listan éver sprangamnesprekursorer (férordning EU 2019/1148 om saluféring och anvandning av
sprangamnesprekursorer)

Forordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inga @mnen som finns upptagna pa listan éver narkotikaprekursorer (férordning EC 273/2004 om tillverkning och utslappande pa
marknaden av vissa @mnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa a@mnen)

15.1.2. Nationella foreskrifter

Ingen ytterligare information tillgénglig

15.2. Kemikaliesakerhetsbedomning

Ingen kemikaliesdkerhetsbeddmning har utforts

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer:

ADN Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar
ADR Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag

ATE Uppskattning av akut toxicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

BLV (biologiskt Biologiskt gransvarde

gransvarde)

Biokemisk Biokemisk syreférbrukning (BOD)

syreférbrukning (BOD)

2023-06-19 (Omarbetning datum) SE - sv 11/13



ECO Bio Weld

Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Forkortningar och akronymer:

Kemiska syreforbrukning
(COD)

DMEL
DNEL
EC nr
EC50
Engelska
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
OEL
PBT
PNEC
RID
SDbs
STP
ThOD
TLM
VvOC
CAS nr

N.O.S (Inte specificerat
pa annat satt)

vPvB
ED

Kemiskt syrebehov (COD)

Harledd minimal effektniva

Harledd nolleffektniva

Europeiska gemenskapens nummer

Genomesnittlig effektiv koncentration

Europeisk standard

Internationella centret fér cancerforskning

Internationella lufttransportsammanslutningen
Internationella regler for sjétransport av farligt gods
Dédlig koncentration for 50 % av en testpopulation
Dédlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos)
Lagsta observerade effektniva

Koncentration dar ingen skadlig effekt observeras

Niva dar ingen skadlig effekt observeras
Nolleffektkoncentration

Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
Yrkeshygieniskt gransvarde

Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne

Uppskattad nolleffektkoncentration

Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag

Sékerhetsdatablad

Avloppsreningsverk

Teoretisk syreférbrukning (BThO)

Median toleransgrans

Flyktiga organiska féreningar

CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)

Inte specificerat pa annat satt

Mycket langlivat och mycket bioackumulerande @mne

Hormonstérande egenskaper

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 2
(Inhalation:damm,dimma)

Acute Tox. 4 (Oral)
Aerosol 3

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
EUH208

Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 2

Akut oral toxicitet, kategori 4
Aerosol, kategori 3

Farligt for vattenmiljon — akut fara, kategori: akut 1

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 1

Innehaller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on (2634-33-5). Kan orsaka en allergisk reaktion.

2023-06-19 (Omarbetning datum) SE - sv
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ECO Bio Weld

Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 dndrad genom férordning (EU) 2020/878

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:

Eye Dam. 1
Flam. Gas 1
H220

H229

H280

H302

H315

H317

H318

H330

H400

H410
Press. Gas (Liq.)
Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sakerhet och

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1
Brandfarliga gaser, kategori 1
Extremt brandfarlig gas.

Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.

Skadligt vid fortaring.

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga 6gonskador.
Dadligt vid inandning.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Gaser under tryck : Kondenserad gas
Fratande eller irriterande pa huden, kategori 2

Hudsensibilisering, kategori 1

miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for nagon specifik egenskap hos produkten. Ingen del av dessa dokument far kopieras, oavsett
metod, utan skriftligt tillstand fran CRC. Undantag fran detta galler for varje atgard, med arligt uppsat, for att studera, forska i samt bedéma risker

som berér halsa, sakerhet och miljé. Produkterna regleras enligt férordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning av

amnen och blandningar (CLP); férordning (EC) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH) (i

varje fall andrad och ersatt) och andra tillampliga lagar. Det ar en importors eller nedstrémsanvandares ansvar att sdkerstalla att produkten de
importerar uppfyller kraven. Ett sékerhetsdatablad som tillhandahalls pa ett lands officiella sprak ar inte en garanti for efterlevnad i det landet.

2023-06-19 (Omarbetning datum) SE - sv
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