SAKERHETSDATABLAD

Enligt 1907/2006 Annex Il (2015/830) och 1272/2008

(Alla hanvisningar till EU-férordningar och direktiv ar férkortade till endast nummerbeteckningen)
Utfardat 2017-05-31

Ersétter blad utfardat 2015-05-27

Versionsnummer 2.0

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn Butangas
Artikelnummer 2201, 168g, 300ml - 2210, 190g, 300ml
1.2 Relevanta identifierade anviindningar av imnet eller blandningen och anviindningar som det avrads fran
Identifierade anvindningar Gaser /driv-
1.3 Niarmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Foretag Sievert AB
Box 1366
17126 SOLNA
Telefon +46 (0)8-629 22 00
E-post info@sievert.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
I akuta fall: Ring 112, begir giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
Extremt brandfarlig gas (Kategori 1), H220
Kondenserad gas under tryck, H280

2.2 Mirkningsuppgifter

Faropiktogram
Signalord Fara
Faroangivelser
H220 Extremt brandfarlig gas
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvirmning
Skyddsangivelser
P210 Far inte utsittas for virme, heta ytor, gnistor, 6ppna ldgor och andra antéindningskéllor. R6kning
forbjuden
P377 Lickande gas som brinner: Forsok inte slicka branden om inte ldckan kan stoppas pa ett sikert sitt
P381 Vid lickage, avldgsna alla antindningskillor
P410+P403 Skyddas fran solljus. Forvaras pé vil ventilerad plats
2.3 Andra faror
Ej angivet.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar
3.2 Blandningar

Observera att tabellen visar kinda faror for ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras nir de blandas eller

spids ut, se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration

BUTAN < 0,1 % BUTADIEN

EG nr: 203-448-7
Index nr: 601-004-00-0
REACH: 01-2119474691-32

CAS nr: 106-97-8 Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280 95 -100 %
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PROPAN

CAS nr: 74-98-6 Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280 <5 %
EG nr: 200-827-9

Index nr: 601-003-00-5
REACH: 01-2119486944-21

BUTADIEN

CAS nr: 106-99-0 Flam Gas 1B, Muta 1B, Carc 1A; H220, H340, H350 <0,1 %
EG nr: 203-450-8
Index nr: 601-013-00-X

ETANTIOL
CAS nr: 75-08-1 Flam Liq 2, Acute Tox 4vapour, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; M = |<0,01 %
EG nr: 200-837-3 1; H225, H332, H400, H410

Index nr: 016-022-00-9

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och mérkning ges i Avsnitt 16e. Officiella forkortningar &r skrivna med normal
stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvints vid berdkning av blandningens klassifikation,
se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgiirder vid forsta hjsilpen
Vid inandning
Lét den skadade vila pa varm plats med frisk luft. Kvarstar symptom uppsok likare.
Vid kontakt med 6gonen
Om mojligt avldgsna omedelbart eventuella kontaktlinser.
Spola dgat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstar kontakta likare, helst gonspecialist.
Vid hudkontakt
Viarm utsatt kroppsdel i [jummet vatten om koldskada uppstatt. Anviand INTE varmt vatten.
Kontakta ldkare vid storre koldskada.
Vid fortiring
Kontakta likare om symptom kvarstar.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen ytterligare, relevant information tillgénglig.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt kriivs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgéarder

5.1 Slidckmedel
Liampliga sliickmedel
Sliackes med pulver eller koldioxid.

OlLimpliga slickmedel
Far ej slickas med vatten.

5.2 Sirskilda faror som édmnet eller blandningen kan medfora
Brandfarlig gas.
Vid brand kan tryck byggas upp varvid forpackningen riskerar att explodera.
Vid brand kan hilsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) spridas.
5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Vid brand anvind friskluftsmask.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga skyddsatgiirder, skyddsutrustning och atgirder vid nodsituationer
Anvind rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Hall obehoriga och oskyddade personer pa sikert avstand.
Stidng av utrustning med Oppen laga, glod eller annan hetta.
Sorj for god ventilation.
6.2 Miljoskyddsatgirder
Ej angivet.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Anvind ej vatten eller vattenhaltiga rengoringsmedel.
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6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Ej angivet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgiirder for siker hantering
Hall denna produkt avskild fran matvaror och utom réckhall fér barn och husdjur.
Hanteras i lokal med god ventilation.
At, drick och rok inte i lokal dir denna produkt hanteras.
Oppen eld, heta féremal, gnistbildning eller andra antindningskillor far inte forekomma i lokal dir denna produkt
hanteras.
Vidta atgirder mot statisk elektricitet. Tryckbehéllare: Fér inte punkteras eller brinnas, giller d&ven tomd behdllare.
Skyddas fran solljus. Far inte utséttas for temperaturer 6ver 50 °C.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell of 6renlighet
Forvaras i vil ventilerat utrymme.

Forvaras torrt och svalt.
7.3 Specifik slutanvindning
Ej relevant.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella grinsvirden AFS 2015:7
BUTADIEN

Sverige (AFS 2015:7)
Nivagrinsvirde 0,5 ppm / 1 mg/m?
Korttidsgrinsvirde 5 ppm / 10 mg/m?

DNEL

Data saknas.
PNEC

Data saknas.

8.2 Begriinsning av exponeringen
For forebyggande av risker i1 arbetet maste héansyn tas till de fysikaliska farorna (se Avsnitt 2 och 10) med denna produkt

enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljolagstiftning.

Ogonskydd/ansiktsskydd
Ej relevant.

Hudskydd
Skyddshandskar behdvs normalt inte med anledning av egenskaperna hos denna produkt. Skyddshandskar kan behovas pa

grundval av andra arbetsforhallanden, t ex notning, temperaturforhéallanden eller mikrobiologiska faror.

Andningsskydd
Friskluftsmask kan behovas.

8.2.3 Begriinsning av mil joexponeringen
For begrinsning av miljéexponering, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende Form: Kondenserad gas. Firg: farglost.
b) Lukt Distinkt och otrevlig om luktsatt, annars luktfri
c) Lukttroskel Ej angiven
d) pH-virde Ej angiven
e) Smiltpunkt/fryspunkt Ej angiven
f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall -5°C
g) Flampunkt Ej angiven
h) Avdunstningshastighet Ej angiven
i) Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillampligt
i) Ovre/undre brinnbarhetsgrins eller explosionsgrians Nedre explosionsgrins 1.8%
Ovre explosionsgrins 9%
k) Angtryck 180 kPa (15°C)
1) Angdensitet 1,5 (15 °C, luft = 1)
m) Relativ densitet 0,575 kg/L
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n) Loslighet Ej angiven

o) Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillampligt
p) Sjilvantindningstemperatur 410 °C

q) Sonderfallstemperatur Ej angiven
r) Viskositet Ej angiven

s) Explosiva egenskaper Ej tillampligt
t) Oxiderande egenskaper Ej tillimpligt

9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgéingliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten innehaller inga &mnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och
anvandningsforhéllanden.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil under normala lagrings- och anvindningsbetingelser.
10.3 Risken for farliga reaktioner
Kan avge flyktiga, brandfarliga &ngor. Undvik hantering i ndrheten av virme- och antdndningskallor.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Undvik uppvédrmning, gnistor och 6ppna lagor.
10.5 Oforenliga material
Ej angivet.
10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Ej angivet.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Ej angivet.
AKut toxicitet

Ej klassat som akut-giftigt imne.
BUTAN < 0,1 % BUTADIEN

LC50 rétta 4h: 658 mg/L Inhalation

LD50 ratta 24h: 658000 mg/kg Oralt
PROPAN

LC50 ratta 4h: 658 mg/L Inhalation
Fritande/irriterande pa huden

Produkten &r inte fritande. Litt irritation kan férekomma.
Allvarlig 6gonskada/oégonirritation

Kontakt med 6gonen kan fororsaka sveda eller irritation.
Luftvigs-/hudsensibilisering

Inga 6verkinslighetsreaktioner har rapporterats for @mnena i denna blandning.
Mutagenitet i konsceller

Inga mutagena effekter har rapporterats for &mnena i denna blandning.
Cancerogenitet

Inga cancerframkallande effekter har rapporterats for denna produkt.
Reproduktionstoxicitet

Savitt vi vet har inte nadgra mutagena, 6vriga genetiska eller reproduktionstoxiska effekter rapporterats for denna produkt.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Vid hoga halter bedovande eller narkotisk effekt.

Fortsatt inandning kan leda till medvetsloshet och/eller dod.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration

Ej angivet.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Inga ekologiska skador 4r kinda eller forvintade vid normal anvindning.

PROPAN
LC50 Hinnkrifta (Daphnia magna) 48h: 16.3 mg/L

LC50 Fisk 96h: 16.1 mg/L
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IC50 Alger 72h: 11.3 mg/L
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Uppgift om bioackumulering saknas.

12.4 Rorlighet i jord
Uppgift om rorlighet i naturen saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Ingen kemikaliesdkerhetsrapport har utforts.

12.6 Andra skadliga effekter
Ej angivet.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering for produkten
Produkten sévil som forpackningen skall omhéndertas som farligt avfall.
Beakta dven lokala regler for avfallshantering.
Se dven avfallsférordningen SFS 2011:927.
Denna produkt &tervinns normalt inte.

Klassificering enligt 2011:927
Rekommenderad avfallskod: 16 05 04 Gaser i tryckbehallare (dven haloner) som innehéller farliga 4mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

Dir ej annat angivits géller informationen for samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (vig), RID
(jarnvag), ADN (inre vattenvigar), IMDG (sjotransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).
14.1 UN-nummer
2037
14.2 Officiell transportbenéimning
ENGANGSBEHALLARE FOR GAS
14.3 Faroklass for transport
Klass
2: Gaser
Klassificeringskod (ADR/RID)
5F: Aerosoler, brandfarliga
Etiketter

14.4 Forpackningsgrupp
Ej tillampligt

14.5 Miljofaror
Ej tillampligt

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgirder

Tunnelrestriktioner
Tunnelkategori: D

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillampligt

14.8 Ovrig transportinformation
Transportkategori: 2; Hogsta totalméngd per transportenhet 333 kg eller liter
Stuvningskategori (IMDG) ej angiven (IMDG)

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller séikerhet, hilsa och mil jo
Ej angivet.

15.2 Kemikaliesiikerhetshedomning
Kemikaliesidkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I krivs ej for denna produkt.
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AVSNITT 16: Annan information

16a. Upplysningar om vilka forindringar som har gjorts av den foregaende versionen

Revisioner av detta dokument

Tidigare versioner

2015-05-27 Revisionerna har om ej annat anges skett som ett led i allmin 6versyn baserad pa fordndrade bestimmelser
16b. Forklaring till forkortningarna i siikerhetsdatabladet

Fulltext for koder for faroklass och kategori nimnda i Avsnitt 3

Flam Gas 1 Extremt brandfarlig gas (Kategori 1)

Press Gas P Komprimerad gas

Flam Gas 1B Extremt brandfarlig gas, brannbarhetsomréde > 12 procentenheter (Kategori 1B)
Muta 1B Kan orsaka genetiska defekter (Kategori 1B)

Carc 1A Kan orsaka cancer (Kategori 1A)

Flam Liq 2 Brandfarliga vitskor (Kategori 2)

Acute Tox 4vapour Akut toxicitet (Kategori 4 dngor)

Aquatic Acute 1 Mycket giftigt for vattenlevande organismer (Kategori Akut 1)

Aquatic Chronic 1; M =1 Mycket giftigt med langtidseffekter i vatten (Kategori Cron 1)

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR  Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pé vig

RID  Reglementet for internationell transport av farligt gods pa jarnvig

IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, den internationella organisationen for civil luftfart JCAO, 999
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA Internationella lufttransportforeningen

Tunnelrestriktionskod: D; Passage forbjuden genom tunnlar av kategori D och E

Transportkategori: 2; Hogsta totalméngd per transportenhet 333 kg eller liter

16¢. Héanvisningar till viktig litteratur och datak:illor
Datakiillor
Primirdata for berdkningen av farorna har i forsta hand hédmtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008

Bilaga I, uppdaterad till 2017-05-31.

Dir sddana uppgifter saknas har i andra hand anvints den dokumentation som ligger till grund for den officiella
klassificeringen, t ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand har anvénts information
fran ansedda internationella kemikalieforetag, och i fjiarde fran Gvrig tillgénglig information, t ex fran andra leverantorers
sakerhetsdatablad eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedomning skett av kéllans trovirdighet. Om, trots detta,
tillforlitlig information inte hittats, sd har farorna bedomts av expertis pa grundval av kinda faror fran liknande dmnen, varvid
principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har foljts.

Fulltext for forfattningar niimnda i detta siikerhetsdatablad
1907/2006 Annex II (2015/830) KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om #ndring

av Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,
utvirdering, godkdnnande och begrinsning av kemikalier (Reach)

1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av
den 16 december 2008 om klassificering, mirkning och forpackning av &mnen och
blandningar, dndring och upphdvande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt
andring av forordning (EG) nr 1907/2006

AFS 2015:7 Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad om hygieniska grénsvéarden

89/391 RADETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om atgirder for att frimja
forbattringar av arbetstagarnas sdkerhet och hilsa i arbetet

98/24 RADETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hilsa

och sikerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde
sardirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

2011:927 Avfallsférordning (SFS 2011:927)

1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av
den 18 december 2006 om registrering, utvdrdering, godkdnnande och begrinsning av
kemikalier (Reach), inréttande av en europeisk kemikaliemyndighet, &ndring av
direktiv 1999/45/EG och upphidvande av radets férordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och

kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
16d. Metoder for att utviirdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anviindes for klassificeringen
Berikningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvigd beddmning med hjélp av en expertbeddmning i

enlighet med 1272/2008 Bilaga I , dér all tillgénglig information som kan ha betydelse for att faststélla farorna med
blandningen vigs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI .
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16e. En forteckning 6ver relevanta faroangivelser och skyddsangivelser
Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP nimnda i Avsnitt 3

H220
H280
H340

H350

H225
H332
H400
H410

Extremt brandfarlig gas

Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvirmning

Kan orsaka genetiska defekter <ange exponeringsviag om det dr definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av
nagra andra exponeringsvigar>

Kan orsaka cancer <ange exponeringsvig om det dr definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av nigra andra
exponeringsvigar>

Mycket brandfarlig vitska och dnga

Skadligt vid inandning

Mycket giftigt for vattenlevande organismer

Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

16f. Rad om liimplig utbildning for anstillda for att skydda ménniskors héilsa och miljon
Varning for felaktig anvéindning

Ej angivet.

Ovrig relevant information

Uppgifter om detta dokument

Detta sikerhetsdatablad #r producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,

I ( SE-582 20 Linkoping, Sverige, www.kemrisk.se
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