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Varumarket Klippon® har under lang tid statt for
kompetens och kvalitet i kapslingar - sarskilt nar
nyckelfardiga, kundspecifika lI6sningar for vanliga
industriapplikationer och applikationer i explosionsfarliga
omraden berors.

Denna filosofi har Weidmiiller fortsatt i och

med moderniseringen och uppgraderingen av

kapslingsserien Klippon® K: Forbattrade produkter for alla

applikationskrav. Oberoende av vilket slags applikation
kunden planerar kan Weidmdiller tillhandahalla en
mangfald av aluminiumkapslingar som exakt passar
kundens krav.

¢ Finns i tva ytbehandlingar: natur och pulverlackerad
(RAL 7001)

* Finns med gjuten silikon- eller kloroprenpackning som
standard

e Samma Torx-/sparskruvskalle for 19 kapslingsstorlekar
* Montagehal utanfor packningsomradet

¢ Hoga skyddsklasser: IP66, IP67 och IP68

¢ Slagtalighet pa upp till 7 (10) joule

e Utover tomkapslingsnormen ar kapslingarna
certifierade i enlighet med ett flertal godkédnnanden:
ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime
Register och Germanischer Lloyd.

¢ Saltvattentalig legering

¢ Standardiserad fordelningskapsling med gangade
forskruvningshal och olika plintkonfigurationer

RoH/

VGIIMPLIANT

Allméanna bestillningsdata

Tillganglig till 2014-05-20
Typ KLIPPON K6 VMQ
Artnr. 1939690000

Artikelbeteckning Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom
kapsling, Aluminiumkapsling, Hojd: 160 mm,
Bredd: 200 mm, Djup: 100 mm, Material:

Aluminium AlSi12, obehandlad, Silver

GTIN (EAN) 4032248616022

Frp 1 Stiick
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http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=sv&ObjectID=1939690000
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Tekniska data

Matt och vikter
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Bredd 200 mm Byggbredd (tum) 7,874 inch
Hojd 160 mm Bygghojd (tum) 6,299 inch
Djup 100 mm Byggdjup (tum) 3,937 inch
Montagematt bredd 180 mm Montagematt hojd 140 mm
Nettovikt 178749

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Allmanna uppgifter

Anvandningsomraden Processindustri, Material

Transportvasende,

Fartygsbyggnad,

Forpackningsindustri,

Hamnanlaggningar,

Maskintillverkning Aluminium AISi12
Tatningsmaterial Silikon Yta obehandlad
Driftstemperatur, min. -50 °C Driftstemperatur, max 135°C
Slagtalighet 10.00J Skyddsklass IP66, IP67, IP68
Anmarkning: Skyddsklass IP68 (t=72h, h=1m) Kapslingens fastsattning Hal 6 mm

Fastsattning av lock

M5 torx stainless steel
screws with slot

Komponentfastsattning
Gangade hal M5

Bestyckning horisontal

WDU 10/ ZDU 10 1x12 WDU 16 / ZDU 16 1x10
WDU 2,5 /2zDU 2,5 /IDU 2,5 1x25 WDU 4 / ZzDU 4 1x21
WDU 6 / ZDU 6 1x15

Certifikatnummer kapsling

Certifikat nr. (GERMLLOYD) TAEOO0002SM Certifikat-Nr. (MARITREG) 14.40040.250
Certifikat-Nr. (cULus) E197061

Forskruvningar

M12 6 M16 6
M20 3 M25 2
M32 2 M40 1
Forskruvningar hoger

M12 6 M16 6
M20 3 M25 2
M32 2 M40 1
Forskruvningar uppe / nere

M12 17 M16 12
M20 7 M25

M32 3 M40 2
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DETETJET
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Fax: +49 5231 14-292083
TekHISka data www.weidmueller.com

Klassificeringar
ETIM 4.0 EC002600 ETIM 5.0 EC002600
ETIM 6.0 EC000261 eClass 6.2 27-14-91-07
eClass 7.1 27-14-91-07 eClass 8.1 27-14-91-07
eClass 9.0 27-18-01-01 eClass 9.1 27-18-92-90
Godkannanden
Godkannanden
A
N .h'\-
[H “5 | — |
—
usten &
ROHS Uppfyllelse
Downloads
Anvandardokumentation Assembly guidelines - empty enclosures
Broschyr/Katalog CAT 5 ENCL 17/18 EN
Godkannande/Certifikat/Dokument om
overensstammelse EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001I1SSO1
Teknikuppgifter Data STEP
Upphandlingsspecifikation Klippon K6 VMQ_1939690000_DE

Klippon K6 VMQ_1939690000_EN
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http://download.weidmueller.com/asset/download/file//40378
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39477
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//40371
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//65075
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//56432
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//56542
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