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Allméanna bestillningsdata

Typ
Art.nr.
Artikelbeteckning

IE-FSMZ2LY000 1TMLDOLDO-X

1433950010

Patchkabel, med duplexklamma, LC-Duplex IP 20,
LC-Duplex IP 20, 9 ym, LSZH, 1 m
4050118242652

1 Stiick

GTIN (EAN)
Frp
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Matt och vikter

Langd Tm Bygglangd (tum) 0,039 inch
Nettovikt 24 g
Temperaturer
Driftstemperatur, max 70°C Driftstemperatur, min. -20°C
Drifttemperatur -20°C..70°C Lagertemperatur
Installation temperature
Normer
Kontaktdon Norm IEC 61754-20
FO
Dampning 0,4 dB/kmvid 1 310 nm Fibertyp Singlemode, OS 2
Kabeluppbyggnad
Karnans diameter 9 um Manteldiameter 2,0*4,1 mm
Kabeluppbyggnad ZIPCORD Normbeteckningar -V(ZN)H
Material mantel LSZH Mantelfarg gul
Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel
Bojradie min, unik 20 mm Bojradie min, upprepad 40 mm
Halogener Nej
Stiftdel
Anslutning hoger LC-Duplex IP 20 Anslutning vanster LC-Duplex IP 20
Klassificeringar
ETIM 5.0 EC000034 ETIM 6.0 EC002607
eClass 6.2 27-06-18-03 eClass 7.1 27-06-18-03
eClass 8.1 27-06-18-03 eClass 9.0 27-06-10-03
eClass 9.1 27-06-10-03
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
Downloads
Anvandardokumentation MAN IE GUIDE DE

MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog CAT 9 IETH 15/16 EN

FL FIELDWIRING EN
PI PROFINET CABLING EN
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Detaljerad ritning
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