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De analoga omvandlarna i EPAK-serien utmarker sig
genom sin kompakta design.

Det breda utbudet av funktioner som ar mojliga med
denna serie analoga omvandlare gor att de lampar sig
for andamal dar inga internationella godkdnnanden
behovs.

Egenskaper:

* Saker isolering, omvandling och dvervakning av
analoga signaler

» Konfigurering av ingdngs- och utgdngsparametrar
direkt pa enheten via DIP-brytare

* Inga internationella godkdnnanden

¢ Hog storningstalighet

Allméanna bestillningsdata

Typ EPAK-CM-CO-H
Art.nr. 7760054300
GTIN (EAN) 6944169742385
Frp 1 Stiick
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Matt och vikter

Langd 100 mm Bygglangd (tum) 3,937 inch

Bredd 17,5 mm Byggbredd (tum) 0,689 inch

Djup 89 mm Byggdjup (tum) 3,504 inch

Nettovikt 80g

Temperaturer

Driftstemperatur, max 60 °C Driftstemperatur, min. -20°C

Lagertemperatur, max. 85 °C Lagertemperatur, min. -40 °C

Drifttemperatur -20°C..60°C Lagertemperatur -40°C...85 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Ingang

ingangssignal ingangsstrom 0.1..1A AC/DC, 0.5..6A
AC (sinus), DC AC/DC

ingangsfrekvens 40...60 Hz

Utgang

Utgangsstrom 4..20 mA, Larmutgang: Lastmotstand strom

22 mA (matomrade
overskridet/felaktig
inmatningstyp)

<500 Q

Allmanna uppgifter

Galvanisk isolation mellan ingang/utgang/ Ineffekt
matning <100 mA @ 24 VDC
Spénningsforsorjning 18..30VDC Svarstid < 300 ms (RMS)
Temperaturkoefficient noggrannhet + 0.5 % of measuring
<250 ppm/K range
Isolationskoordination
EMC-Normer IEC 61000-6/-2, IEC Galvanisk isolation mellan ingang/utgang/
61000-6-4 matning
Isolationsspéanning 2.2 kV AC, 1 min, 50 Hz Markspanning 300V ACins
Nedsmutsningsgrad 2 Stothallspanning 4 kV (1,2/50 ps)
Overspanningskategori I
Anslutningsdata
Anslutningstyp Skruvanslutning Atdragningsmoment, min. 0,4 Nm
Atdragningsmoment, max. 0,6 Nm Anslutningsomrade, markarea 2 mm?
Anslutningsomrade, min. 0,5 mm? Anslutningsomrade, max. 2 mm?
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30 Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC002653 eClass 9.0 27-21-01-20
eClass 9.1 27-21-01-90
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Downloads

Anvandardokumentation Instruction sheet
Godkannande/Certifikat/Dokument om

overensstammelse Declaration of Conformity
Teknikuppgifter Data STEP
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