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Abbildung ahnlich

Sma till medelstora polykarbonatkapslingar
Kapslingsserien MPC i polykarbonat [ampar sig framfor
allt for inbyggnad av elektriska, elektromekaniska och
pneumatiska apparater och kretskort. Kapslingarna
anvands i mekaniska och kravande kemiska miljoer.
Kénnetecken:

* 9 storlekar i 2 utféranden

e gratt eller transparent lock

¢ lock med plomberingshal

¢ Montagehal utanfor tathetsomradet gangade hal for
montageskenor, montageplattor och kretskort

* omfattande tillbehor

Weidmiuiller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet
med kundens 6nskemal komplett bestyckade med plintar
och forskruvningar.
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Allméanna bestillningsdata

Typ MPC 07/12/10 7035

Art.nr. 9535190000

Artikelbeteckning MPC (tom kapsling i polykarbonat), Tom kapsling,
Hojd: 75 mm, Bredd: 125 mm, Djup: 100 mm,
Material: Polykarbonat, ljusgra

GTIN (EAN) 4008190253530

Frp 20 Stick
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Matt och vikter

Bredd 125 mm Byggbredd (tum) 4,921 inch
Hojd 75 mm Bygghojd (tum) 2,953 inch
Djup 100 mm Byggdjup (tum) 3,937 inch
Nettovikt 14 g
Allman information tillbehor
Material Polykarbonat
Allmanna uppgifter
Anvandningsomraden Fastighetsteknik., Material
Transportvasende,
Forpackningsindustri,
Maskintillverkning Polykarbonat
Tatningsmaterial Polyuretan Driftstemperatur, min. -50°C
Driftstemperatur, max 130°C Skyddsklass IP66, IP67
Kapslingens fastsattning Fastsattning av lock 4 polyamid
Hal 4,5 mm kryssparskruvar
Komponentfastsattning genom sjalvgangande
skruvar
Forskruvningar hoger
M12 4 M16 3
M20 3
Forskruvningar uppe / nere
M12 1 M16 1
M20 1
Klassificeringar
ETIM 4.0 EC000058 ETIM 5.0 EC000058
ETIM 6.0 EC000261 eClass 6.2 27-14-91-07
eClass 7.1 27-14-91-07 eClass 8.1 27-14-91-07
eClass 9.0 27-18-01-01 eClass 9.1 27-18-92-90
Godkannanden
Godkénnanden
ROHS Uppfyllelse
Downloads
Broschyr/Katalog CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data STEP
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