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MultiMark

Med MultiMark har du ett snabbt och tillforlitligt
markningssystem till férfogande som mojliggor praktiskt
taget varje form av markning. Kontaktdon ledare,
kablar eller enheter - MultiMark produktfamilj erbjuder
ett valstrukturerat, praktiskt markningssortiment

som kan anvandas tillsammans med var avancerade
konfigureringsprogramvara M-Print® PRO for alla
anvandningsomraden.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompakt, praktiskt inriktat sortiment

¢ Snabbt utskrivet och monterat

« Tillforlitlig identifiering av dina anslutningar

* Utmarkta materialegenskaper

v:oMPLIANT

Allméanna bestillningsdata

Typ

HS-HF 1.2-2.4/25 MM W

Art.nr.

2437830000

Artikelbeteckning

GTIN (EAN)
Frp

Ledar- och kabelmarkning, 1.2 - 2.4 mm, 25.4 x
4.2 mm, vit

4050118461282
2 000 Stiick

anpassad skrivare

2430920000 2448870000 1140490000
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http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=sv&ObjectID=2437830000
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Matt och vikter

Bredd 4,2 mm Byggbredd (tum) 0,165 inch
Hojd 25,4 mm Bygghojd (tum) 1inch
Djup 0,77 mm Byggdjup (tum) 0,03 inch
Nettovikt 0,272 ¢g

Allmanna data

Bredd 4,2 mm Fargkod vit
Halogener Nej Material Polyolefin
Temperaturomrade for anvandning -55...105 °C

Ledar- och kabelmirkning

Halogener Nej Krympman 2:1
Ledardiameter, max. 0,5 mm? Ledardiameter, min. 0,25 mm?
Ledarytterdiameter 1.2-2.4 mm Ledarytterdiameter, max. 2,4 mm
Ledarytterdiameter, min. 1,2 mm Rekommenderad krymptemperatur 90 °C
Klassificeringar

ETIM 5.0 EC001530 ETIM 6.0 EC001530
eClass 6.2 27-40-04-01 eClass 9.0 27-40-04-01
eClass 9.1 27-40-04-01

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Godkannande/Certifikat/Dokument om

overensstammelse

NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006

BS EN 45545-2 2013+A1 2015

BS EN ISO 4589-2 1999

Teknikuppgifter

EPLAN

Skapandedatum den 9 juli 2019 15:09:42 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska andringar férbehallna


http://download.weidmueller.com/asset/download/file//74683
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//74684
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