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D-SERIES DRI Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany
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Produktillustration

Tillbehoren for relaerna i D-serien inbegriper:
* Relasocklar

e LED/skyddsmoduler

e Lasbyglar i metall

Allméanna bestillningsdata

Typ SDI 2CO F ECO
Art.nr. 7760056349
Artikelbeteckning D-SERIES DRI, Relasockel, Antal kontakter:

2 Vaxlandekontakt, Varaktig strom: 8 A,
Skruvanslutning

GTIN (EAN) 6944169739965
Frp 10 Stick
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D-SERIES DRI
SDI1 2CO F ECO

Tekniska data

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Matt och vikter

Bredd 15,8 mm Byggbredd (tum) 0,622 inch
Hojd 73,3 mm Bygghojd (tum) 2,886 inch
Djup 29,2 mm Byggdjup (tum) 1,15 inch
Nettovikt 25¢
Temperaturer
Driftstemperatur, max 70°C Driftstemperatur, min. -40 °C
Fuktighet 35...85 % rel. fuktighet, Lagertemperatur, max.

ingen kondens 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C Drifttemperatur -40°C...70°C
Lagertemperatur -40°C..85°C
Environmental Product Compliance
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Utgang
Markkopplingsspanning 250V AC Brytspanning AC, max. 250V
Varaktig strom 8A
Kontaktdata
Kontakttyp 2 Vaxlandekontakt
Allmanna uppgifter
Utforande platt byggform Skena TS 35
Fargkod svart
Isolationskoordinater
Markspanning 250V Overspanningskategori 1]
Nedsmutsningsgrad 2 Isoleringsmaterialgrupp b
Skyddsklass IP20 Spéanningshallfasthet, ingang/utgang 4 kVegt / 1 Min.
Kryp- och luftstracka ingang - utgang Spanningstalighet for intilliggande )

23 mm kontakter 2,5 KVest / 1 Min.

Stothallspanning

4,8 kV (1,2/50 ps)

Ytterligare information om godkidnnanden/normer

Normer

EN 60664-1:2007,
EN 61000-6-2:2005,
EN 61000-6-4:2007 +
A1:2011, UL 508
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Datablad

D-SERIES DRI Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

SDI 2CO FECO D-32758 Detmold
Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
TekHISka data www.weidmueller.com

Anslutningsdata
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning Avisoleringslangd nominellt 8 mm
Atdragningsmoment, min. 0,5 Nm Atdragningsmoment, max. 0,8 Nm
Anslutningsomrade, méarkarea 1,5 mm?2 Anslutningsomrade, min. 0,5 mm?2
Anslutningsomrade, max. 2,5 mm?2 Ledardiameter, entradig min. 0,5 mm?2
Ledardiameter, entradig max. 2,5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, min. 0,5 mm2
Ledardiameter, fintradig, max. Ledararea, fintradig med @ndhylsor DIN

2,5 mm?2 46228/4, min. 0,5 mm?2
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN Ledardiameter, fintradig med andhylsa
46228/4, max. 1,5 mm? (DIN 46228/1), min 0,5 mm?2
Ledardiameter, fintradig med andhylsaH Ledaranslutning M3 gaffelkabelsko
(DIN 46228/1), max. 1,5 mm? (isolerad)
Klingmatt Gr. PH1
Klassificeringar
ETIM 5.0 EC001456 ETIM 6.0 EC001456
eClass 6.2 27-37-16-03 eClass 7.1 27-37-16-03
eClass 8.1 27-37-16-03 eClass 9.0 27-37-16-03
eClass 9.1 27-37-16-03
Produktinformation
Produktinformation For detta uttag finns inga tillgdngliga overkopplingar.

For detta uttag finns inga tillgangliga méarkningar.
Godkannanden
Godkannanden

|

ROHS Uppfyllelse
Downloads
Godkannande/Certifikat/Dokument om
overensstammelse DE_PA_5600_160310_002.pdf
Teknikuppgifter EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data STEP
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D-SERIES DRI Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

SDI 2CO FECO D-32758 Detmold
Germany

Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083

Kopplingsbild Dimensional drawing
73.3 mm
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