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Produktabbildung

EMC-forskruvningar for att avskarma storfrekvenser med
en skarmdampning péa upp till T00dB. Kontaktering av
kabelskarmen med hjalp av en andlos fjaderring.

Allméanna bestillningsdata

Typ VG M40 EMV-4 MS 22-32
Art.nr. 2435190000
Artikelbeteckning VG EMC GEN 4 (EMC kabelforskruvning med

anslutningsbur), kabelférskruvning, M 40, 9, OD
min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -
5 bar (30 min.), IP69K, Méssing, fornicklad

GTIN (EAN) 4050118446944

Frp 5 Stiick
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Datablad

VG EMC GEN 4 (EMC kabelforskruvning med Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
lutni b ) KlingenbergstralRe 16

ansiutningsbur D-32758 Detmold

VG M40 EMV-4 MS 22-32 Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083

TekniSka data www.weidmueller.com

Matt och vikter

Langd 69,5 mm Bygglangd (tum) 2,736 inch
Nettovikt 0,278 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allmanna uppgifter

Forskruvningar Metrisk Ganga (yttre) M 40
Gangningslangd 9 mm Gangstigning 1,5 mm
Kabeldiameter utsidan max. 32 mm Kabeldiameter utsidan min. 22 mm
Material Massing, fornicklad Nyckelbredd 1 50 mm
Nyckelbredd 2 50 mm O-Ring NBR
Plintinsats Skyddsklass IP66, IP68 - 5 bar (30

Polyamid min.), IP69K
Skyddsklass med GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5 Skarmdiameter max.

bar (30 min.), IP69K 27 mm
Skarmdiameter min. 18 mm Tatningsinsats CR
Temperaturomrade for anvdndning max. 100 °C Temperaturomrade for anvédndning min. -40 °C

Certifikatnummer kabelforskruvning

Certifikathummer for kabelférskruvning

(UL) E199260
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC000441 eClass 6.2 27-14-91-09
eClass 9.0 27-14-44-32 eClass 9.1 27-14-44-32
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
Downloads
Broschyr/Katalog CAT 3HDC 17/18 EN
CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter EPLAN
Teknikuppgifter Data STEP
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