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HORIZON - Tradlds vaderstation @

Tack for att du véljer detta instrument fran TFA.

1. Innan du anvander denna produkt

e Var vénlig och se till att du ldser igenom bruksanvisningen noggrant.

Denna information hjdlper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lira sig alla dess funktioner och delar, for att
ta reda pa viktiga detaljer om dess férsta anvandning och hur man anvénder den och att fa rad i handelse av ett fel.

e At fdlja och respektera anvisningarna i din manual kommer att forhindra skador pa ditt instrument och férlust
av dina lagstadgade réttigheter som uppstar pa grund av felaktig anvandning.

e Vi skall inte hallas ansvariga fir eventuella skador som uppstar till fdljd av att inte dessa instruktioner efter-
fdljs. Likasa tar vi inget ansvar for eventuella felaktiga avidsningar eller for eventuella konsekvenser till fdljd
av dem.

e Ta srskilt del av sakerhetsraden!

e Vénligen firvara denna bruksanvisning sékert fir framtida referens.

2. Leveransinnehall

e Véderstation (basstation)

e Sédndare utomhus (Kat.-No. 30.3242.02)
e Bruksanvisning

3. Anvandningsomrade och alla fordelar med ditt nya instrument i korthet

 Utomhustemperatur tradlds (433 MHz), avstandsintervall upp till 60 m (Gppet félt), med trendindikator
e Utbyggbar upp till 3 utomhusséandare, dven fér temperaturreglering av rum ldngre bort, t ex barnrum, vinkallare
mm.

Inomhustemperatur och luftfuktighet med indikator for komfortniva

Hdgsta/ ldgsta virden

Véderprognos med symboler och atmosfarstryckstrend

Absolut eller relativt atmosfarstryck

Bar grafindikation av atmosfériskt tryck de senaste 12 timmarna

Radiokontrollerad klocka med datum och veckodag

Larm med tva larmtider och snoozefunktion

Tid fér uppgang och nedgang av sol och mane (150 europeiska stider som ar i jour)

Uppgift om den faktiska manfasen

Bakgrundsbelysning

Védggmontering eller bordsstativ

—
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4. For din sakerhet

e Denna produkt ar uteslutande avsedd fér det anvandningsomrade som beskrivs ovan. Den bér endast anvandas
enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
e Otilldtna reparationer, forandringar eller dndringar av produkten &r férbjudna.

Varning!
Risk of injury:

 Forvara dessa enheter och batterierna utom rdckhall for barn.

e Batterier kan vara farliga vid fértdring. Om ett batteri svéljs kan detta leda till allvarliga inre brdnnskador och déds-
fall inom tva timmar. Om du misstanker att ett batteri kan ha svalts eller pa annat satt hamnat i kroppen, s6k medi-
cinsk hjalp omedelbart.

e Batterier far inte kastas i elden, kortslutas, tas isar eller laddas upp. Risk for explosion!

« Batterier innehdller skadliga syror. Svaga batterier bér bytas sa snart som mdjligt for att forhindra skador som orsa-
kas av lackage. Anvénd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, och inte heller batterier av
olika typer.

e Anvédnd kemikaliebestindiga skyddshandskar och skyddsglaségon vid hantering av ldckande batterier.

A Viktig information om produkisékerhet!

o Utsdtt inte enheten for extrema temperaturer, vibrationer eller stétar. Skydda den mot fukt.
e Utomhusséndaren &r sténkséker, men inte vattentat. Nér den placeras utomhus, vélj en torr plats fér sdndaren.

5. Delar

5.1 Basstation (Mottagare)

A: LCD-display (Fig. 1):

A 1: Batterisymbol fér séndaren A 2:  Utomhustemperatur

A 3:  Mottagningssymbol fér séndaren A 4:  Atmosférisk trycktrend
A 5:  Véderprognos med symboler

A 6: Bargrafindikation av atmosfariskt tryck for de senaste 12 timmarna

A 7: Batterisymbol for basstationen A 8: Inomhustemperatur

A 9:  Komfortnivdindikator for inomhusklimat A 10: Luftfuktighet inomhus

HORIZON - Tradlds vaderstation

A1i1:
A13:
A 15;
A17:
: Tid med sekunder

: Absolut eller relativt atmosfériskt tryck

: Cirkelsymbol for den alternerande kanalen
: Kanalnummer

Manfas

Plats
Sommartidssymbol
Larmsymbol 1+2

B: Knappar (Fig. 1+2):

SNOOZE/LIGHT knappen
Relativ/Absolut knappen
MAX/MIN/- knappen
°C/°F/+ knappen
HISTORY/WEATHER knappen

: CHANNEL knappen

C: Hélje (Fig. 2):

ci:
C3:

Vaggmonteringshal
Stall (utvikbart)

D: Séndare (Fig. 3):

D1:

°C/°F knappen
Vaggmonteringshal
Batterifack
Radiosymbolkanal 1,2,3
Séndningsindikering LED

: Sadndningssignal

6. Komma igang
6.1 Sétt i batterierna
e Ta bort skyddsfilmerna fran displayen pa basstationen och sandaren.

—

A12:
: Tid for solens upp/nedgang
A 16:
A18:
A 20:
: Utomhustemperaturens tendens
A24:

Tid fér manens upp/nedgang

DCF mottagning ikon
Datum och veckodag
Historievérden av atmosféarstryck

Symbol for MAX/MIN

knapp +/12/24 knappen
-/ % knappen
MODE knappen
ALARM ON/OFF knappen

: SUN MOON knappen
: RESET knappen

Batterifack

TX knappen

12 3 brytare for kanalval
Stativ
Utomhustemperaturvisning

: Batterisymbol for sandaren
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« Oppna séndarens och mottagarens batterifack och placera béda instrumenten pé ett skrivbord med ett avstind pa
cirka 1,5 meter. Undvik att vara ndara mdjliga stérningskéllor som elektroniska apparater och radioutrustning.

e Sétt forst i tvd nya batterier 1,5 VV AAA i batterifacket pd sdndaren och dérefter tre nya batterier 1,5 V AAA i batte-
rifacket pa basstationen. Se till att polariteten ar korrekt.

e Efter en lyckad installation stang batterifacken férsiktigt.

6.2 Instélining for vdadersymbol

e Enheten kommer att uppmérksamma dig med ett pip och alla segment kommer att visas fér en kort stund.

e Ffter att batterier satts i eller nar du haller ner HISTORY/WEATHER knappen i normallage i 3 sekunder kommer
védersymbolen att blinka i 20 sekunder. Ange det faktiska védret under denna tid genom att trycka pa MAX/MIN/-
knappen eller °C/°F/+ knappen.

 Tryck pa HISTORY/WEATHER knappen for att bekrafta installningen.

6.3 Mottagning av utomhustemperatur

o Efter att batterierna satts i kommer utomhusvérdena att dverfdras till basstationen. Mottagningssymbolen fér san-
daren blinkar.

e 0m mottagningen av utomhusvardena misslyckas, visas “- -” p basstationens display. Kontrollera batterierna och
prova igen. Kontrollera om det finns nagon stérningskélla.

 Du kan ocksa starta utomhus séndarsékningen manuellt senare (till exempel ndr utomhusséndaren forlorats eller
efter byte av batterierna). Tryck och hall in CHANNEL knappen tre sekunder. Den senast registrerade sdndaren
(kanalen) kommer att avbrytas. 3

e Tryck pa TX knappen pa utomhussandaren. Overféringen av utomhusdata sker omedelbart och en lyckad mottag-
ning kommer att bekréftas av en pipton av basstationen.

6.4 Radiokontrollerad tidsmottagning

e Efter 3 minuter kommer klockan att avsdka DCF-frekvenssignalen (radiokontrollerad klocka). DCF-mottagnings-
symbolen kommer att blinka. Vid lyckad mottagning av tidskoden, efter 3-10 minuter kommer den radiokon-
trollerade tiden, datum, veckodag och DCF-symbolen att visas pa displayen.

e Klockan skannar automatiskt tidssignalen vid 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. och 4 a.m. varje dag for att uppratthalla kor-
rekt timing. Om mottagningen misslyckas, kommer det att upprepas igen 5,00 a.m. och 6,00 a.m (mindre stér-
ningar).

—¢—
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e Du kan ocksa starta initieringen manuellt. Tryck och hall in -/ 7 knappen i 3 sekunder. DCF-mottagningssymbo-
len kommer att blinka.

e Hallin-/ = knappen i 3 sekunder igen for att stoppa avsékningen av DCF-tidssignalen. DCF-mottagningssymbo-
len visas.

e 0m klockan inte kan upptéicka DCF-signalen (t.ex. pa grund av stérningar, sdndningsavstand etc.) kan tiden stallas
in manuellt. Klockan kommer d4 att fungera som en normal kvartsklocka. (se: Instéllning av klockan, kalendern och
plats).

6.5 Anmérkning pa radiokontrollerad tid

Den radiokontrollerade tiden baseras pa en atomklocka av cesium som drivs av Physikalisch Technische
Bundesanstalt based i Braunschweig (Brunswick), Tyskland. Den har en tidsavvikelse pa mindre an en sekund pa en
miljon ar. Tiden kodas och dverfors fran Mainflingen néra Frankfurt via frekvenssignalen DCF-77 (77,5 kHz) och har
ett sdndningsomréade pa cirka 1 500 km. Din radioklocka tar emot signalen, konverterar den och visar alltid den exak-
ta tiden. Justeringen till Sommartid (sommar/vintertid) sker automatiskt. Vid sommartid visas DST pé displayen.
Mottagningskvaliteten beror frimst pa geografiskt lige. Normalt bér det inte finnas nagra mottagningsproblem inom
en 1.500 km radie runt Frankfurt.

Observera dérfir filjande steg:

e Det rekommenderade avstandet till eventuella stérande kéllor som datorskdrmar eller TV-apparater ar minst 1,5 -
2 meter.

* Inom betongvédggar (forstarkta med stal) som kéllare frsvagas den mottagna signalen. | extrema fall, vénligen pla-
cera enheten ndra ett fonster for att férbattra mottagningen.

e Under natten ér de atmosfiriska stérningarna vanligtvis mindre allvarliga och mottagning & mdjlig i de flesta fall.
En enda daglig mottagning ér tillrdcklig for att hdlla noggrannhetsavvikelsen under 1 sekund.

7. Drift
e Viktigt:
Knapparna kommer inte att fungera medan du skannar DCF eller utomhustemperatursignal.
e Under processen kommer alla lyckade instéllningar att bekréftas genom en kort pipton.
e Enheten avslutar automatiskt instzjllnings/éiget om ingen knapp trycks in i 15 sekunder.
e Tryck och hall in +/12/24 eller -/ 3 knappen i instéllningsldge for snabbldge.

—
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7.1 Instéllning av klockan, kalendern och platsen

e Tryck och hall in MODE knappen i 3 sekunder. Korrigeringen av tidszonen (00 standard) blinkar pa displayen.
Tidszonskorrigeringen behdvs fdr lander dér DCF-signalen kan tas emot men tidszonen skiljer sig fran DCF-tiden
(tex. +1=en timme plus). Tryck pd +/12/24 eller -/ < knappen for att géra tidszonskorrigeringen (+12/-12).

e Tryck pa MODE knappen for att gdra instéliningarna i féljande sekvens: Timmar, minuter, sekunder, &, manad, dag,
veckodag sprak, land och ort. Tryck pd +/12/24 eller =/ = knappen for att justera installningarna.

e Veckodag sprak: tyska (GE), franska (FR), spanska (ES), italienska (IT), holléndska (NE), danska (DA), ryska (RU)
och engelska (EN).

e forval av din plats véanligen se den medféljande tabellen i slutet av handboken.

e Den manuellt instéllda tiden skrivs dver efter lyckad mottagning av DCF-tidssignalen.

7.1.1 12 eller 24 timmars system

 Tryck pd +/12/24 knappen i normalldge for att vélja 12 HR eller 24 HR-system. | 12 HR-systemet AM eller PM (efter
klockan 12) visas pa displayen.

8. Funktionen vickarklocka
e Du kan vélja ditt respektive larm genom att trycka pi MODE knappen:

1. Alarm 1 2
2 Alarm 2 9

e Stéll in alarmtiden i respektive larmidge. Hall in MODE knappen i 3 sekunder. Timsiffrorna blinkar. Tryck pa +/12/24
knappen eller-/ < knappen for att stélla in dnskad tid. Bekréafta med MODE knappen. Stéll in minuterna pa samma
Sétt.

e For att aktivera och avaktivera larmfunktionen tryck pi ALARM ON/OFF knappen i respektive larmlige. “ON” eller
“OFF” visas pé displayen bredvid larmtiden.

o Nar larmet dr aktiverat bérjar larmet ringa ndr den installda alarmtiden &r nadd.

e Tryck pa valfri knapp (férutom SNOOZE/LIGHT) sa avbryts larmet.

e 0m alarmet inte stoppas manuellt stings den stigande larmtonen automatiskt av efter tva minuter och den aterak-
tiveras vid samma instéllda tid pa féljande dag.

o Nar larmet ringer, tryck pa SNOOZE/LIGHT knappen och snooze-funktionen aktiveras. Bakgrundsbelysningen tands
under en kort period.

e Alarmsymbolen blinkar.

e Larmet kommer att avbrytas i 5 minuter.

—¢—
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9. Termometer och hygrometer

9.1 Visningsandring °C/°F

e Tryck pa °G/°F/+ knappen for att vélja temperaturvisning for basstationen i °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som
temperaturenhet.

 Tryck pa °C/°F knappen pa sandaren for att dndra temperaturenheten pa sensordisplayen fran °C till °F.

9.2 Trendpilen
« Trendpilen pa displayen kommer att visa om utomhustemperaturen dkar, stadigt eller minskar.

9.3 Komfortnivaindikator fir inomhusklimat
P4 displayen visas en smiley for att indikera komfortnivan:

<40 % 40 - 60 % > 60 %
TORT KOMFORT FUKTIGT

<20°C @ / @
20-26 °C ® @ @
>26 °C ® / ®

9.4 Higsta/Léagsta funktion

e Tryck pa MAX/MIN/- knappen for att visa maximala (MAX) varden for temperatur och luftfuktighet hos inomhuss-
sédndaren och utomhustemperaturen. Tryck pa MAX/MIN/- knappen igen for att visa minsta (MIN) vérden.

e Om du trycker pa och haller ned MAX/MIN/- knappen i 3 sekunder raderas vdrdena och aterstélls till det faktiska
vérdet.

10. Atmosfériskt tryck
10.1 Véderprognossymboler

« Detfinns 5 olika vddersymboler (soligt, nagot molnigt, molnigt, regnigt, kraftigt regn) och 3 olika symboler for tren-
den med atmosfarstryck (6kande, stadig, minskande). En sndkristall visas om regn forutses och utomhustempe-
raturen dr under 0°C.

—
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e Véderprognosen avser ett intervall pa 12 till 24 timmar och anger endast en allman védertrend. Om det aktuella
vadret till exempel &r molnigt och regnikonen visas, betyder det inte att produkten ar felaktig eftersom det inte reg-
nar. Det betyder helt enkelt att lufttrycket har sjunkit och vddret vdntas bli vérre men inte nddvéndigtvis regnigt.

10.2 Absolut och relativt atmosfarstryck

« Tryck pd Relative/Absolute knappen for att vélja Absolut (“Abs”) eller Relativ (“Rel”) tryckvisning.

e Absolut tryck ar det faktiska atmosfartrycket métt av huvudenheten.

 Det relativa atmosfartrycket hdnvisas till havsnivans tryck och maste justeras forst till din lokala héjd. Fraga efter
det aktuella relativa atmosfértrycket i ditt hemomrade (lokal védertjdnst, www). Hall in Relative/Absolute
knappen i 3 sekunder. Tryck pi MAX/MIN/- eller °G/°F/+ knappen fir att justera respektive vérde. Bekréfta install-
ningen med Relative/Absolute knappen.

« Tryck pa HISTORY/WEATHER knappen for att visa de senaste 12 timmarnas barometertryckshistorik. Timmen anges
pa displayen (0, -1, -2...-12).

e Tryck pa och hall in °G/°F/+ knappen i tre sekunder for att vilja inHg eller mb / hPa som enhet for barometertryck.

10.3 Utveckling av atmosférstrycket
o Stapeldiagraminindikeringen av atmosféarstrycket visar de senaste 12 timmarna.

11. Sol och mane

11.1 Soluppgang/solnedgang och manens uppgang/nedgang

e Efter att ha stéllt in aktuellt land och stad i instéllningsldget (se 7.1) berdknar huvudenheten tiden for soluppgang-
en/solnedgangen och manens uppgang/nedgang.

e Tryck pa SUN MOON knappen for att visa dagslangden.

e Hall ned SUN MOON knappen i 3 sekunder fr att g4 in i snabbkontrollldget. Landssiffrorna blinkar och du kan vélja
din instélining med +/12/24 knappen eller -/ < knappen. Ange stad, &r, ménad och dag som du skulle vilja kon-
trollera genom att trycka pa SUN MOON knappen. Tryck pa +/12/24 knappen eller -/ T knappen for att justera
instéliningarna. Bekrafta med SUN MOON knappen.

« Platssiffrorna fortstter att blinka for att indikera att huvudenheten fortfarande &r i snabbkontrolllage. Tryck pa SUN
MOON knappen for att aterga till normalldget.

« Instrumentet avslutar snabbkontrollldget och dtergar till startliget om ingen knapp anvénts inom 15 sekunder.

e Om manuppgang eller mannedgang intréffar pa nésta dag sa kommer “MOONRISE +1” eller “MOONSET +1” att
visas.

e 0m det inte finns nagon manuppgang eller mannedgang den dagen kommer, “-:--" att visas.

—¢—

HORIZON - Tradlds vaderstation @

11.2 Manens fas
e Manfasen for varje dag visas pa displayen:

000 OOD®

C: Forsta kvartalet
F: Avtagande mane

B: Véxande skira
E: Fullmane
H: Aviagande skira

A: Nymane
D: Vixande mane
G: Sista kvartalet

12. Bakgrundshelysning
e Tryck pa SNOOZE/LIGHT knappen. Bakgrundsbelysningen tands i 3 sekunder.

13. Ytterligare utomhussandare

e For att ha mer én en extern séndare Véljer du olika kanaler for varje sensor med brytaren 1 2 3. Den nya séndaren
kommer att tas emot automatiskt av basstationen.

 Temperaturen som méts av sensorn visas pa basstationens display. Om du har installerat mer &n en séndare, tryck
pa CHANNEL knappen for att byta mellan utomhus sandare.

 Du kan ocksa valja en alternerande kanalvisning. Tryck pa CHANNEL knappen. Efter den senast registrerade kana-
len en cirkelsymbol kommer att visas (display 12 for kanal 1, 13 for kanal 2 eller fér kanal 3 C och for alterne-
rande kanal).

e For att avbryta en oanvénd kanal hall kvar CHANNEL knappen i 3 sekunder. Om en ny kanal tas emot kommer den
att registreras automatiskt igen.

14. Placering och montering av basstationen och séndaren

e Nar den placeras utomhus, vélj da en skuggig och torr plats for sdndaren. Direkt solljus kan utiésa felaktig mat-
ning och kontinuerlig fuktighet skadar de elektroniska komponenterna i onddan.

 Placera basstationen i vilket rum som helst i huset. Se till att undvika ndrheten av nagon stérningskalla som dator-
skarmar, TV-apparater eller foremal i massiv metall.

—



TFA_No. 35.1155_Anl_schwedisch 22.02.2021 15:41 Uhr Seite 8

HORIZON - Tradlds véderstation @

e Nar 6nskad plats valts, kontrollera om sdndningen fran sandaren till basstationen dr mdjlig (séndningsintervall pa
upp till 60m i 6ppna omraden). Inom fasta vdggar, sarskilt de med metalldelar, kan dverféringsomradet minskas
avsevért.

e Vid behov véljer du en annan position for utomhussandaren och/eller mottagaren.

e Ar dverforingen lyckad, kan du vdggfésta basstationen och utomhus sdandaren med uppséttningsanordningen.

15. Skiitsel och underhall

* Rengdr enheterna med en mjuk fukiad trasa. Anvdnd inte lIosningsmedel eller skurmedel. Skydda den mot fukt.
 Ta ut batterierna fran alla enheter om du inte anvénder produkterna under en langre tid.
e Fdrvara enheterna pa en torr plats.

15.1 Batteribyte

D4 batterisymbolen visas pa displayen av basstationen bredvid utomhustemperaturen eller pa displayen av utom-
husséndaren, byt batterierna pa utomhussandaren.

e Byt batterier till basstationen, nér batterisymbolen visas pa inomhusvérdenas display.

e Observera:
Efter byte av batterierna maste kontakten mellan séndaren och mottagaren aterstéllas — sétt darfér alltid in nya batt-
terier i bada enheterna eller starta den manuella sékningen efter siandaren.

16. Felsikning

—¢—
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Ingen DCF-mottagning => Tryck och héll in -/ 7 knappen i tre sekunder och pabdrja initialiseringen
manuellt

Viénta pa ett forsdk till mottagning under natten
Valj en annan plats for din produkt

Stéll klockan manuellt

Kontrollera om det finns nagon stérningskélla
Starta om instrumentet enligt manualen

Felaktigindikering Tryck pa RESET knappen

Byt batterierna

i il

Problem Ldsning
Ingen indikering pd =>» Se till att batteriernas polaritet dr korrekt
basstation/sdndare => Byt batterier
Ingen sdandaremottagning ~ =» Ingen séndare installerad
Display “---” => Kontrollera utomhusséndarens batterier (anvénd inte uppladdningsbara batterier!)
for kanal 1/2/3 =» Starta om sédndaren och basstationen enligt manualen
= Starta den manuella sékningen pa utomhussandaren
=>» Vdlj en annan plats for utomhusséndaren och/eller basstationen
= Minska avstandet mellan utomhussandaren och basstationen
=> Kontrollera om det finns nagon stérningskalla

17. Avfallshantering
Denna produkt har tillverkats med hjalp av hdgvardiga material och komponenter som kan atervinnas och ateranvan-
aas.
Sldng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushallsavfall.
Som konsument ar du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en ldmplig insamlingsplats bero-
ende pa nationella eller lokala bestimmelser for att skydda miljon.
Symbolerna for de tungmetaller som ingar ar:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly
Denna produkt 4r mérkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter for avfall
(WEEE).
ﬁ Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushallssopor. Som konsument dr du skyldig att ta uttjanta
[r— enheter till en angiven atervinningsplats for bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, for
att sakerstélla miljiokompatibel bortskaffande.

18. Specifikationer

Métomréde inomhus
Temperatur 0°C... +50 °C (+32...+122 °F)
Luftfuktighet 20 %rH...95 %rH
Atmosfériskt tryck 900hPa...1050hPa

—
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HORIZON - Tradlds vdderstation ©) Stadslista
Germany GER Regensburg REG Ledn LEO
Mitomréde utomhus Aachen AAC  Stuttgart STU  Las Palmas LPA
Temperatur -20°C.....+60°C (-4...+140 °F)
— - - Berlin BER Saarbriicken SAA Madrid MAD
Réckvidd max. 60 m (Gppet félt)
Diisseldorf DUS Schwerin SCH Malaga MAL
Séndningsfrekvens 433 MHz g
- Dresden DRE Palma de Mallorca PDM
Maximal
radiofrekvenseffekt < 10mW Erfurt ERF Denmark DAN Salamanca SAL
Strémférbrukning Basstation: 3 x 1,5 V AAA (Batterier ingér ej) Frankfurt FRA Aalborg ALB Sevilla SEV
Utomhusséndare: 2 x 1,5 V AAA-batterier (Batterier ingdr ej) : .
Anvénd alkaliska batterier Flensburg FLE Arhus ARH Valencia VAL
Freiburg FRE Kobenhavn COP Zaragossa ZAR
Basstation Hannover HAN Odense ODE
Mt 158 X 26 (51) x 123 mm Bremen BRE France FRA
Vikt 224 g (endast enheten) Hamburg HAM Spain, Andorra ESP Besangon BES
Utomhus séndare Rostock ROS Alicante ALl Biarritz BIA
Matt 50 x 30 x 97 mm Stralsund STR Andorra AND Bordeaux BOR
Vikt 45 g (endast enheten) Kéin KOE Badajoz BAD Brest BRE
Ingen del av denna bruksanvisning far aterges utan skriftligt medgivande fran TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna ar korrekta vid tidpunkten Kiel KIE Barcelona BAR Cherbour g CHE
for att ga till utskrift och kan dndras utan féregaende meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar :
du pa var hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sokrutan. Kassel KAS Bilbao BIL Lyon LYo
EU-FORSAKRAN OM GVERENSSTAMMELSE Leipzig LEI Cadiz CAD  Marseille MAR
Hérmed forklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 35.1155 &r i verensstammelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullstéandiga texten till Miinchen MUE Cordoba COR Monaco MON
EU:s fdrsdkran om Gverensstimmelse finns pd féljande Internetadress: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce
www.tfa-dostmann. de Magdeburg MAG Ibiza 1Bl Metz MET
E-post: info@tfa-dostmann.de .. ~
TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland 0221 Nirnberg NUE _ LaCorufia LAC__ Nantes NAN

—
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Stadslista Stadslista

Nice NIC Plymouth PLY Palermo PAL Amsterdam AMS Russia RUS Wien VIE

Orléans ORL Parma PAR Eindhoven EIN St.Petersburg PET

Paris PAR Hungary HUN Perugia PER Enschede ENS Belgium BEL

Perpignan PER Budapest BUD Roma ROM Groningen GRO Sweden SWE Antwerpen ANT

Lille LIL Torino TOR Den Haag DHA Gothenburg GOT Brugge BRU

Rouen ROU Croatia CRO Trigste TRI Rotterdam ROT Stockholm ST10 Bruxelles BRL

Strasbourg STR Zagreb ZAG Venezia VEN Charleroi CHA

Toulouse Tou Verona VER Portugal POR Slovakia SLK Liege LIE
Italy ITA Ventimiglia VTG Evora EVO Bratislava BRA

Finland FIN Ancona ANC Coimbra col Switzerland, Liechtenstein SWI

Helsinki HEL Bari BAI Ireland IRL Faro FAR Slovenia SLO Basel BAS
Bologna BOL Dublin DUB Leiria LE/ Ljubljana LJU Bern BER

Great Britain GB Cagliari CAG Lishoa LIS Chur CHU

Aberdeen ABD Catania CAT Luxembourg LUX Porto POR Serhia SRB Genf GEN

Belfast BEL Firenze FIR Beograd BER Locarno LOC

Birmingham BIR Foggia FOG Norway NOR Poland POL Luzern LUC

Bristol BRI Genova GEN Bergen BER Gdansk GDA Austria AUS St. Moritz MOR

Edinburgh EDI Lecce LEC Oslo 0SL Krakow KRA Graz GRA St. Gallen GAL

Glasgow GLA Messina MES Stavanger STA Poznan POZ Innsbruck INN Sion SI0

London LON Milano ML Szczecin SZ0 Linz LIN Vaduz VAD

Manchester MAN Napoli NAP Netherlands NET Warszawa WAR Salzburg SAL Zlirich ZUE

—
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Stadslista

Czech Republic CZR
Praha PRA
Greece GR
Athen AT
Cyprus cYy
Nikosia NI
Romania RO
Bukarest BU
Bulgaria BG
Sofia S0




