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Kullanma Kilavuzu
31813



Temel Parametreler

Agirhik 65¢g

Boyut 45 x 26 x 89 mm

Giris 100-240 V AC
50/60 Hz

Cikis Toplam 5V 4 A

Tip-C™ 5 V/3 A Maks.
USB Girisi 5 V/2,4 A Maks.

Kullanma Sicakl. -10-35°C

Belge CE

Sarj yontemi

1. Fisi 100-240V arasinda glice sahip bir prize takin. ednet USB Girisli Sarj
Cihazi (31813) kullanima hazirdir.

2. Sarj cihazinda bir sarj kablosunun takilmasi icin USB C ve USB A cikisi
vardir. 5 V/4 A'e kadar DC gli¢ saglar; ayni anda 2 cihazi sarj edebilir.

Uyumluluk

iPad®/iPhone®, Android akilli telefonlar/tabletler veya diger tim akilli
telefonlar/tablet bilgisayarlar, tasinabilir hoparlorler, kameralar vb. ile
uyumludur.

* Yukarida bahsedilen tiim marka adlari ve logolari, ilgili sahiplerinin ticari markalari
veya tescilli ticari markalaridr.

Paket icindekiler

e 1 x Ana Unite
e 1 x Kullanici Kilavuzu



Bakim

Uriniin kullanim émriini artirmak icin litfen asagidaki hususlara dikkat

edin:

*  Kuru olarak muhafaza edin, nem ve asindirici maddelerden uzak
tutun.

e Uriini parcalarina ayirmayin.

*  Agsiri sicak veya asiri soguk ortamlarda muhafaza etmeyin.

e  Urline vurmayin veya iriinii carpmayin.

Uriinlerin tamami test edilip onaylanmistir. Asiri isinma, sekil bozuklugu,
kirilma veya diger anormal durumlar meydana gelirse litfen trin(
kullanmayi kesin ve satis temsilcinize veya sirketimizle iletisime gecin.

Kullanilan simgeler: Sadece i¢ mekanda kullanim



